FESTO

GUIA DE PRIMEIROS PASSOS COM CMMT-AS-EC

Neste documento encontra a informagao necessaria para a colocacao em funcionamento de um
controlador CMMT com comunicagao EtherCAT.
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1 Software

1.1 Download do software Festo Automation Suite

Para a configuracao dos controladores CMMT é necessario fazer download do software ‘Festo
Automation Suite’. De forma a poder fazer download deste software devera aceder a pagina web da
Festo (www.festo.pt) e podera fazer de duas formas:

e Procurar no campo de pesquisa ‘Festo Automation Suite’

e Procurando no campo de pesquisa pela referéncia do controlador

1.1.1 No campo de pesquisa introduzir ‘Festo Automation Suite’

Produtos  Solugdes  Suporte Educacao Tendéncias  Sobre a Festo  Carreiras 2 Iniciarsessdao ™ Carrinho Portugal FESTD
i X

Produtos 0 Suporte/Transferéncias 656 Topicos 314

Categorias 314 Procurar resultados para: {O)\Festo Automation Suite 1-20 / 314 resultados

Produtos 4 de C do do ion Suite

Solucdes 52

Suporte 2 Instale o pacote de acionamento facilmente, desde a mecanica ao controlador.
Educacdo 49 Com o software Festo Automation Suite gratuito para PC, trabalhe apenas com
Tendénclas 108 um programa e tenha sempre toda a informagao e ferramentas a mao.

Sobre a Festo 42

Carreiras 6

Others 31

Detalhes

Na nova pagina encontrara as seguintes imagens, aonde podera carregar em qualquer um dos
textos ‘Teste agora!’

% L oD

Trabalho orientado para o objeto Navegue como navegador 0 guia perfeito
* Insira os componentes Festo através de arrastar e soltar * 0 contedido especifico do dispositivo estd em separadores * Todos os componentes usados exibidos numa lista
* Conecte dispositivos e controlador graficamente separados # Exibicdo hierdrquica das relagdes de comunicagdo

« Alterne rapidamente entre o conteddo

Teste agoral Teste agora! Teste agora!
Ao carregar ird abrir uma nova janela e se carregarmos em ‘Suporte/Transferéncia’ encontramos o
ficheiro para download (aconselhamos sempre a descarregar a (ltima versao disponivel):

L 8074657 x

Produtos 1 | Suporlelfr.nwteréncuﬁI| Topicos 0

Y  Tipo de documento Titulo Versio

Download Festo Automation Suite 2.2.0.660

30/05/2021 G

Software 1
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Uma outra forma de aceder rapidamente a janela para descarregar o software é carregando numa
imagem que se encontra mais abaixo em ‘Teste agora gratuitamente’:

PYEYERE !

s | [N

Festo Automation Suite

Configuracao rapida

Teste agora gratuitamente

1.1.2 No campo de pesquisa introduzir a referéncia do controlador
Por fim, a terceira op¢ao para download sera procurar a referéncia do controlador que possuimos,
por exemplo:

O cmmt-as-c2-3a-ec X
Servoacionamento *
= CMMT-AS-C2-3A-EC-51
'.l 5340819
i

Produto intercambidvel

"= No cesto

Ao carregar em ‘Produto intercambidvel’ ird abrir-nos a pagina do controlador, e em
‘Suporte/Transferéncias’ — ‘Software’ podemos filtrar por ‘Comissionamento’:

E Configurar produto Acessorios Dados técnicos Suporte/Transferéncias

Y

Informagdes sobre o produto Tipo de documento

blocks CODESYS

Documentacdo técnica Filtrar resultado

Bloqueios de funcdo 7
Certificates 3

Comissionamento 2
Software 13 Configuracio

1
blocks CODESYS
Ficheiros de descricdo do dispositivo 1

Conhecimento de especialistas 37
Firmware 1 |
Training 1 Software de engenharia 1
Aqui aparecera o nosso software:
Download Festo Automation Suite 2.2.0.660
30/05/2021 hd
3
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1.2 Download e instalacao do plug-in

FESTO

Depois de realizado o download do software Festo Automation Suite é necessario instalar o plug-in

do respetivo controlador. Podemos realizar de duas formas:
¢ Download de forma automatica através do Festo Automation Suite
¢ Download de forma manual através da pagina web da Festo

1.2.1 Download e instalacao do plug-in de forma automatica através do Festo

Automation Suite

E possivel fazer download do plugin de forma automatica através do Festo Automation Suite se tiver
um computador com acesso a internet. Na janela inicial ird aparecer a seguinte opcdo:

AUTOMATION SUITE

How do you want to start?

i Llost Used Project

Open the last used project to continue working

[ New Project

Create a new project for setting up device parameters or programming a controller

Import data

Co

A - o x
FESTO

Always perform this action on startup

Always perform this action on startup

Import device data from a project archive or a dimensioning software like e. g. PositioningDrives or Handling Guide Online

Q Device Scan

Scan for Festo devices in the network without creating a project

Always perform this action on startup

g Install Device Plug-ins

Install device specific plug-ins in order and use the devices in a project

e
Repositories
3 Plug-ins
‘v Firmware
CODESYS
B Repositories
£ Options
About

Guia de primeiros passos com CMMT-AS-EC -

Plug-ins
CMMT-AS Plug-in
nstalled | Latest

CMMT-ST Plug-in
nstalled | Latest

CPX Plug-in

nstalled | Latest

CPX-AP Plug-in
nstalled | Latest

Generic CODESYS Device
nstalled | Latest

& I~

Search for updates Install local file

Versdo 3-19/1/2022

CMMT-AS Plug-in

Plug-in for the configuration and parametrisation

° \ of the servo drive CMMT-AS
[ icense:

Installed version

2214 tetense note Uninstall plug-in
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1.2.2 Download e instalacao de forma manual através da pagina web da Festo

Outra forma de instalar o plug-in é fazendo download do ficheiro através da pagina web da Festo.
Para tal devemos efetuar os mesmos passos efetuados no capitulo 1.1.2.

Download Festo Automation Suite - Plug-in 2.21.4
16/07/2021 v

NOTA: Poderdo aparecer versdes mais atuais do que as que se mostram nesta imagem. Se é a
primeira vez que utiliza o software Festo Automation Suite, instale as versées mais atuais do
software e do plug-in a utilizar.

Depois de fazer download do plug-in de forma manual devemos instalar no software:

A - o x
< FESTC
N . .
o Plug-ins Plug—ms CMMT-AS Plug—ln
L CMMT-AS Plug-in Plug-in for the configuration and parametrisation
& Extensions Installed | Latest o of the servo drive CMMT-AS
+ CMMT-ST Plug-in
w Firmware Installed | Latest ©
CPX Plug-in nstalled version
CODESYS Installed | Latest ° 2214 rtenee roies Uninstall plug-in
CPX-AP Plug-in
Installed | Latest °
Generic CODESYS Device Py
Installed | Latest
@ Repositories
,o Options
About (< ]

a~ - Search for updates Install local file
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2 Manuais técnicos

Os manuais técnicos poderao ser encontrados de duas formas:
o Através da pagina web da Festo
o Através do software Festo Automation Suite

2.1 Através da pagina web da Festo

Executamos praticamente 0os mesmos passos do ponto 1.1.2 mas em vez de carregarmos em
‘Software’, carregamos em ‘Documentacao técnica’:

Informagdes sobre o produto 19 Y Tipo de documento Titulo
” Documentacio técnica 5 |=b & Manual Manual CMMT-AS-SW-EN o
Certificates 3
Software 13 & Instrugdes basicas Instrugdes basicas de uso CMMT-AS-3A-QUICKGUIDE-EN
de uso b4
Conhecimento de especialistas 37
Training 1 &  Instructions Instructions CMMT-AS-C2_4-3A-S1-EN G
&  Description Description CMMT-AS-S1-EN
v
& Description Description CMMT-AS-C2_4-3A-EN
v

P

O ficheiro ‘Manual CMMT-AS-SW-EN’ &€ um manual global em que encontrara informagao sobre os 3
tipos de comunicagdes possiveis (Profinet, EtherCAT e Ethernet/IP).

CMMT-AS-5W
Servo dibve

About this document
CMMT-AS Plug-in
Product configuration
Mation Control

Control
Technology functions
Safety signals

Diagnostics and fault
clearance

» Operator unit CDSE
»  EtherCAT

» PROFINET

P EtherMet/IP

>
»
»
>
» Motion monitoring
»
>
>
>

I!IMIIII

2.2 Através do software Festo Automation Suite

Quando criamos um projeto novo no software, podemos adicionar manualmente o nosso
controlador ou realizar um scan a rede. Depois do mesmo estar adicionado devera aparecer da
seguinte forma:

—  AUTOMATION SUITE A - D0 x

= oo # Q4 @ FESTO
Project

Navigator < | Topology Editor —_ 100% 5 <

CMMT-AS-C2-3A-EC-51

CMMT-AS-C...
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Carregamos agora nos seguintes botdes:

Navigator < | Topology Editor

I © CMMT-AS-C2-3A-EC-S1

L |
|
=1
|
MMT-AS-C|
Navigator < | Topology Editor —_—— wx T b = = >‘ - | Q ‘ [ |
I | CMMT-AS-C2-3A-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-3A-EC-51
m ||
|
u I H
] H ‘
=
IMMT-As-c}.
Overview
Device details
————————- U0
Navigator < | Topology Editor — 100% T b = = 22 >‘ - I Q | [ |
I © CMMT-AS-C2-3A-EC-S1 Device details

CMMT-AS-C2-3A-EC-51

m g [
]
n I HH
-] . 1
]
MMT-AS-C].
| <ovenview Support
ﬁ Manuals
Application Notes
Device Description Files
Function Blocks
Certificates
Navigator < | Topology Editor ~——()—— 00% T L = = B > | Q &
I 7 CMMT-AS-C2-3A-EC-S1 Device details

CMMT-AS-C2-3A-EC-51

MMT-AS-CL.

§ | <support Manuals

o CMMT-AS-3A-QUICKGUIDE-EN
Servo drive - Quick guide

CMMT-AS-C2_4-3A-EN
Servo drive - Installation - Assembly - Safety function
Safety function - SBC - §51 - STO

CMMT-AS-SW-EN
Servo drive - Bus interface - Function - Device profile - Software

o
CMMT-AS-S1-EN

o

o
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3 Guias de conexao elétrica

Tal como no capitulo anterior, na aba de ‘Documentacao técnica’, seja através do web site da Festo
ou através do software Festo Automation Suite podera encontrar guias de conexao que elétrica que
contém toda a informacgao necessaria para realizar as conexoes elétricas do controlador.

3.1 CMMT-AS monofasico

Para o controlador monofasico podera encontrar trés documentos para realizar a instalacao
elétrica do equipamento:

Informagdes sobre o produto 19 Y Tipode documento Titulo
Documentacio técnica 5 &  Manual Manual CMMT-AS-SW-EN o
Certificates 3
Software 13 &  Instrucdes basicas Instrugdes bésicas de uso CMMT-AS-3A-QUICKGUIDE-EN
de uso v
Conhecimento de especialistas 37
Training 1 &  Instructions Instructions CMMT-AS-C2_4-3A-S1-EN -
&  Description Description CMMT-AS-S1-EN
v
&  Description Description CMMT-AS-C2_4-3A-EN
v
Navigator < Topology Editor ~—— 100% i+ » - Q [
CMMT-AS-C2-3A-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-3A-EC-S1
MMT-AS-C
IpE Manuals

— @ CMMTAS-C243ASI-EN

Servo drive - Installation - Assembly - Safety function

e o CMMT-AS-3A-QUICKGUIDE-EN

Servo drive - Quick guide

. ] o CMMT-AS-C2 4-3A-EN

Servo drive - Installation - Assembly - Safety function

o CMMT-AS-S1-EN

Por outro lado, podera encontrar informagdao adicional sobre as conexdes elétricas. Existem
diferentes documentos em fun¢ao do motor que ira conectar:

o EMMT-AS

e EMME-AS

o EMMS-AS

Podera fazer download através dos seguintes links:
3.1.1 Documentacao resumida das conexoes elétricas CMMT-AS - EMMT-AS [PT]

No seguinte documento esta disponivel a informagdo para o caso concreto de um controlador
CMMT-AS e um motor da familia EMMT-AS.

CMMT-AS - EMMT-AS;
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3.1.2 Documentacao resumida das conexoes elétricas CMMT-AS - EMME-AS [PT]

No seguinte documento estd disponivel a informacao para o caso concreto de um controlador
CMMT-AS e um motor da familia EMME-AS.

CMMT-AS - EMME-AS;

3.1.3 Documentacao resumida das conexoes elétricas CMMT-AS - EMMS-AS [PT]

No seguinte documento estd disponivel a informagdo para o caso concreto de um controlador
CMMT-AS e um motor da familia EMMS-AS.

CMMT-AS - EMMS-AS;

3.2 CMMT-AS trifasico

A documentacao referente a instalagao do controlador podera ser encontrada da mesma forma que
no capitulo 3.1. Neste caso, procurou-se pela referéncia ‘CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-S1’:

Informagdes sobre o produto 19 ¥ Tipo de documento Titulo
Documentacdo técnica 5 & Manual Manual CMMT-AS-SW-EN o
Certificates 3
Software 12 Instructions Instructions CMMT-AS-C7_-11A-P3-S1-EN
v
Conhecimento de especialistas 37
Training 1 &5 Instructions Instructions CMMT-AS-C2_5-11A-_-51-EN
v
&  Description Description CMMT-AS-C2_3_5-11A-_-EN
v
Description Description CMMT-AS-S1-EN
v
Navigator < Topology Editor ——— 100% 1> Q [
CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-51
MMT-AS-C|
sport Manuals
B
nbly
CMMT-AS-C7_-11A-P3-51-EN
—
o Servo drive - Installation - safety sub-function
CMMT-AS-C2_5-11A-_-S1-EN
—
B o drive - Installation - Assemb y - safety sub-function

o CMMT-AS-SW-EN
Servo drive - Bus interface - Function - Device profile - Software

Podera encontrar documentacao adicional sobre as conexdes elétricas no seguinte link. Neste caso,
o0 mesmo documento aborda os motores das varias familias (EMMT-AS, EMME-AS e EMMS-AS).

CMMT-AS Trifasico e EMMT-AS / EMME-AS / EMMS- AS
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4 Verificar e atualizar firmware

O firmware do controlador CMMT deve ser verificado antes de iniciar qualquer projeto. Os projetos
devem ser criados utilizando sempre a Gltima versao de firmware disponivel. O firmware podera ser
encontrado através da pagina web da Festo ou através do software Festo Automation Suite. Na
pagina web da Festo, tal como no procedimento realizado no primeiro capitulo, devemos aceder a
‘Software’ e neste caso filtrar por ‘Firmware’:

E Configurar produto Acessorios Dados técnicos Suporte/Transferéncias
Informagdes sobre o produto 19 T Tipode documento Titulo Verdo
~
Documentagdo técnica 5 Filtrar resultado omation Suite - Plug-in 2224 v
16/07/2021
Bloqueios de fun¢ao 7
Certificates 3
Comissionamento 2
Software 15 Configuragio , blocks CODESYS 3.231533 o
28/06/2021
R L Ficheiros de descricdo do dispositivo 1
Conhecimento de especialistas 38
[ Firmware 1]
Training 1 Software de engenharia 1
blocks CODESYS 3.515.33
AAAAAAAAAA ~
P 2
O resultado que se obtém é:
Download Firmware Package V019.0.4
~
21/01/2021

Convém relembrar que dentro do pacote de firmware ja vem incluido o ficheiro de descricao de
dispositivos, que sera abordado no préximo capitulo. Para cada versao de firmware existe um
respetivo ficheiro de descri¢ao de dispositivo. Para fazer download do firmware através do software
devemos realizar os seguintes passos:

a a x
< FESTO
Repositories
B e 3 Plugrins Firmware CMMT-AS-C2-3A-EC-S1
@ Open ¥ Extensions a | Notify ma if a new version is available
v L
@ information | w Firmware o § o °
CODESYS f‘:'nlr.w Al EC-51 o Delete Firmware
By Save As "“M" o °
f‘:“:,m Al o Delete Firmware
Clase Project CMMTAS °
CMMT-AS-C2-3A-EP-51 o Delete Firmware
—
° L
4y Export o v
i S @ V019.03.69 we i
| —
o . s .
£ Options V018.0.5.62 felese tose Delete Firmuare
Search for updates Install local file CMMT-AS-EC-51-V018.0.5.62_release.pck

Para verificar a versao de firmware do nosso dispositivo devemos estabelecer uma conexao com o
mesmo e utilizar o software Festo Automation Suite.

STOMATION SUITE

- o x
= pewrror “ Q FESTO

© 682 |» | CMMIASC2IAECS!

CHIMT-AS-C2 3A-EC-51
15,1

,,,,,,

10
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Devemos escolher a Gltima versao disponivel,
atualmente:

Device list
Status Device Mame.

Device Type Address

| = omscucs FYvR— e

De seguida, selecionamos ‘Transfer to Device’:

Carregamos em ‘Yes’:

FESTO

caso esta seja diferente da que o dispositivo tem

Subnet Mask

Subnet Mask

®ec

> | CMMT-AS-C2-3A-EC-51

CMMT-AS-C2-3A-£C-51
21660.10

[~
&

Firmare

@ Ve
—— CMMT-AS-EC-51-VO20.0.5.78 relesse.pck

Firmware

WIS.DAT2 release

@ Vs
CMMIT.AS-EC.51- V01

@ ons
CMMIT.AS-EC-51- Vil 70845, release pe)

@ Veas
CMMT-A5-EC-1- VI Q9.1

@ Vonoss

CMMIT-AS-EC-S1-VN4,

@ s
CMMT-AS-EC-51-1

@ stvar
CMMIT-A5-EC-51-4013

> | CMMT-AS-C2-3A-EC-51

CMMT-A5-C2-3A-EC-51
92,188.0.10

-

=

&

L

< Fir., CMMT-AS-EC-51-V0200.5.78_elease pck

A\ Firmware Download

Do you really want to transfer the firmware into device "CMMT-AS-C2-3A-EC-51"

Yes

No

Ap6s o download do firmware ser realizado com sucesso devemos receber a seguinte mensagem:

o Download successful

successfull

Download of firmware CMMT-AS-EC-51-V020.0.5.78_release.pck to CMMT-AS-C2-3A-EC-51 was

Guia de primeiros passos com CMMT-AS-EC — Versao 3 - 19/1/2022
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5 Ficheiros de descri¢ao de dispositivos

Para a comunicacao EtherCAT é necessario um ficheiro de descri¢ao de dispositivos no formato XML
que devera integrar no seu PLC. Desta forma, e semelhante ao procedimento realizado no anterior
capitulo, deveremos aceder a ‘Software’ e neste caso filtrar por ‘Ficheiros de descricao do
dispositivo’:

Informacdes sobre o produto 19 T Tipo de documento Titulo Versao
~
Documentagéo técnica 5 Filtrar resultado blocks CODESYS 3.23.15.33 v
28/06/2021
Bloqueios de funcao 7
Certificates 3
Comissionamento 2
Software 12 Ficheiros de descrigio do dispositivo 1
blocks CODESYS 35.15.33 “
Firmware 1
Conhecimento de especialistas 37 04/05/2021
Software de engenharia 1
Training 1
Py 2 .
O resultado que se obtém é o seguinte:
Download EtherCAT XML V019.0.3
11/11/2020 hd
Py 2 . . .
Este passo também podera ser realizado no Festo Automation Suite:
Navigator < Topology Editor ~—— 100% K > - Q [
| CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-51
IMMT-AS-C|
< Overview Support
Ap ion Notes
— Device Description Files
Function Blocks
Certificates
Navigator < Topology Editor ~——— 100 % 1> - Q &
CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-51
qMMT-AS-C
ipport Device Description Files
EtherCAT XML
— | O EtherCAT XML File for the Servo Drive CMMT-AS-..-EC

Guia de primeiros passos com CMMT-AS-EC — Versao 3 - 19/1/2022
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6 Blocos de funcao

Tal como no capitulo anterior, na aba ‘Software’ podemos filtrar por blocos de funcao. Estes

encontram-se disponiveis para:
o CoDeSyS para PLCs da Festo e Lenze
e Sysmac Studio para PLCs da Omron
e TwinCAT 3 para PLCs da Beckhoff

Informagdes sobre o produto 19 T Tipode documento Titulo Versio
~
Documentagio técnica 5 Download Function blocks CODESYS 3.23.15.33
8/06/2021
Certificates 3
Software 13
Download Function blocks CODESYS 3.5.15.33
v
Conhecimento de especialistas 37 04/05/2021
Training 1
Download Function blocks Beckhoff TwinCAT 3.5.15.33
05/05/2021 v
Download Function blocks Omron 3.2.0
25/06/2021 h
Py . .
Através do Festo Automation Suite:
Navigator < | Topology Editor — 100% # > @ Q &
| CMMT-AS-C2-3A-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-3A-EC-S1
qMMT-AS-C
< Ovenview Support
Application Notes
Device Description Files
S— | Function Blocks
Certificates
Navigator ¢ Topology Editor e 100% E3 > m QA
CMMT-AS-C2-3A-EC-51 Device details
CMMT-AS-C2-3A-EC-51
MMT-AS-C
<Suppart  Function Blocks
Function blocks Beckhoff TwinCAT
o CiA 402 homing function blocks for
Function blocks Omron
@ a0z homir g function blocks for S...

P Function
PP functi
6 Function blocks CODESYS

ﬂ Function blocks CODESYS

NOTA: Poderao aparecer versdes mais atuais do gue as que se mostram nesta imagem.

Guia de primeiros passos com CMMT-AS-EC — Versao 3 - 19/1/2022
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7 Conexao online com o controlador CMMT

A porta dedicada para a comunicacao entre o software Festo Automation Suite e o computador é a
porta X18. Além disso é possivel também estabelecer conexao online com o controlador CMMT
através da porta de comunicacao EtherCAT. Para tal, o mestre EtherCAT devera suportar EoE
(Ethernet over EtherCAT). Isto significa que o dispositivo Ethernet podera conectar-se dentro da
rede EtherCAT. As tramas Ethernet sdao enviadas através do protocolo EtherCAT e também permite
estabelecer comunicacao com o software Festo Automation Suite.

[XF1IN] EtherCAT

[X18] Standard Ethemet

14
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8 Videos de configuracao e colocacao em funcionamento do controlador CMMT-AS

Na lista abaixo podera encontrar videos de configuracao e colocagao em funcionamento dos
controladores CMMT-AS.

8.1 Festo Automation Suite - Overview [EN]

Festo Automation Suite
Overview

8.2 Festo Automation Suite: Installing plug-ins [EN]

Festo Automation Suite

8.3 Festo Automation Suite: Installing updates [EN]

Automation Suite

Installing updates

8.4 Festo Automation Suite: Editing projects with Topology Editor [EN]

Festo Automation Suite

Editing projects with Topology Editor

8.5 Festo Automation Suite: Adding devices to a project [EN]

Festo Automation Suite

Adding devices to a project

15
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https://www.youtube.com/watch?v=fbA5N4gYHmM
https://www.youtube.com/watch?v=n8d1Oufq1zc
https://www.youtube.com/watch?v=H6AGNU0d5CA
https://www.youtube.com/watch?v=39RWtZONSXI
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ0-t6gRQ8
https://www.youtube.com/watch?v=fbA5N4gYHmM
https://www.youtube.com/watch?v=n8d1Oufq1zc
https://www.youtube.com/watch?v=H6AGNU0d5CA
https://www.youtube.com/watch?v=39RWtZONSXI
https://www.youtube.com/watch?v=tOJ0-t6gRQ8

FESTO

8.6 CMMT-AS: Commissioning the servo drive (electrical) [EN]

FESTO

senvics2see

CMMT-AS

8.7 Conectividade inteligente | Integracao do servo atuador CMMT com PLC Festo [PT]

Conetividade Inteligente entre
Festo e Codesys

EthercAT™ Integragag de sistema
mecatronico Festo, modo
Ponto-a-Ponto em ambiente
Festo — CoDeSyS PbF

8.8 Conetividade inteligente | Integracao rapida do acionamento Festo no ambiente

Beckhoff [PT]

Conetividade Inteligente entre
Festo e Beckhoff

EthercaT= | INtegracao de sistema

mecatronico Festo, modo
Ponto-a-Ponto em ambiente
Beckhoff

8.9 Conetividade inteligente | Integracao do controlador CMMT Festo com PLC da
biblioteca NC da Beckhoff [PT]

Conetividade Inteligente entre
Festo e Beckhoff

— | Integracao do controlador

EtherCAT
. de servomotores CMMT da
Festo com um PLC através

da biblioteca de NC da
Beckhoff

8.10 Conetividade inteligente | Integracao do controlador de servomotores CMMT da
Festo com um PLC Omron [PT]

Conetividade Inteligente entre
Festo e Omron

—= | Integracao do controlador
EtherCAT
= de servomotores CMMT da
Festo com um PLC Omron
através da biblioteca de MC
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https://www.youtube.com/watch?v=amM8Vl-8Z7Y
https://www.youtube.com/watch?v=yZIUpM4FB4g
https://www.youtube.com/watch?v=Rb_98SloN3I
https://www.youtube.com/watch?v=Rb_98SloN3I
https://www.youtube.com/watch?v=kR97wNi3gqw
https://www.youtube.com/watch?v=kR97wNi3gqw
https://www.youtube.com/watch?v=iL0qJ9KjFhY
https://www.youtube.com/watch?v=iL0qJ9KjFhY
https://www.youtube.com/watch?v=amM8Vl-8Z7Y
https://www.youtube.com/watch?v=yZIUpM4FB4g
https://www.youtube.com/watch?v=Rb_98SloN3I
https://www.youtube.com/watch?v=kR97wNi3gqw
https://www.youtube.com/watch?v=iL0qJ9KjFhY

FESTO

8.11 CMMT-AS EtherCAT with Beckhoff TwinCAT 3: Setting up Festo library (1/4) [EN]

servicezsee

CMMT-AS with EtherCAT and Beckhoff TwinCAT 3

to-p:

8.12 CMMT-AS EtherCAT with Beckhoff TwinCAT 3: Setting up Festo library (2/4) [EN]

h EtherCAT and Beckhoff TwinCAT 3

8.13 CMMT-AS EtherCAT with Beckhoff TwinCAT 3: Setting up Festo library (3/4) [EN]

icazsen

CMMT-AS with EtherCAT and Beckhoff TwinCAT 3

Setting up Fest
314 Beckhoff Tw

8.14 CMMT-AS EtherCAT with Beckhoff TwinCAT 3: Setting up Festo library (4/4) [EN]

8.15 Festo Automation Suite: Accessing support documents for devices [EN]

Festo Automation Suite

Accessing support documents for devices
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Guia de primeiros passos com CMMT-AS-EC — Versdo 3 - 19/1/2022


https://www.youtube.com/watch?v=mj8u0rdDyD4
https://www.youtube.com/watch?v=_eK3wotcEBE
https://www.youtube.com/watch?v=I2EmYr4Y1ck
https://www.youtube.com/watch?v=512C18JdlMg
https://www.youtube.com/watch?v=vPgwTYQm6Wg
https://www.youtube.com/watch?v=mj8u0rdDyD4
https://www.youtube.com/watch?v=_eK3wotcEBE
https://www.youtube.com/watch?v=I2EmYr4Y1ck
https://www.youtube.com/watch?v=512C18JdlMg
https://www.youtube.com/watch?v=vPgwTYQm6Wg

FESTO

8.16 Festo Automation Suite: Programming PLC with CODESYS [EN]

Festo Automation Suite
Programming PLC with CODESYS

8.17 Festo Automation Suite: Initially addressing EtherNet/IP devices [EN]

Festo Automation Suite
Initially adressing EtherNet/IP devices

8.18 Festo Automation Suite: The device scan section [EN]

Festo Automation Suite

The device scan section

8.19 Festo Automation Suite: Conducting firmware updates [EN]

Automation Suite
ware updates

18
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https://www.youtube.com/watch?v=1w0jnh8_HC4
https://www.youtube.com/watch?v=x8zImxiYBPE
https://www.youtube.com/watch?v=amnDtKwTL2o
https://www.youtube.com/watch?v=RiWJXYBxb7o
https://www.youtube.com/watch?v=1w0jnh8_HC4
https://www.youtube.com/watch?v=x8zImxiYBPE
https://www.youtube.com/watch?v=amnDtKwTL2o
https://www.youtube.com/watch?v=RiWJXYBxb7o
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9 Notas de aplicacao de seguranga

Neste capitulo iremos detalhar as notas de aplicacao para realizar diferentes fun¢des de seguranca,
tais como:

e Safe Torque Off (STO)

e Safe Braque Control (SBC)
e Safe Stop 1 (SS1)

e Safety Limited Speed (SLS)

9.1.1 CMMT - Seguranca SLS com controlo de frequéncia de seguranca [PT]

+

"r"-‘i

DINA DN3PD1
RN A EAMTAS (N@o é um produto da Festo)

9.1.2 Funcoes de seguranca STO, SBC e SS1 [EN]

Na pagina web da Festo podera encontrar informacao relativa as conexdes elétricas a realizar para
as segurancas STO, SBC e SS1, assim como através do software Festo Automation Suite.

Em ‘Documentacao técnica’ encontramos:

Informag@es sobre o produto 19 T Tipo de documento Titulo
Documentagio técnica 5 &  Manual Manual CMMT-AS-SW-EN
C a cnica v
Certificates 3
Software 13 &% Instrucdes basicas Instrugbes basicas de uso CMMT-AS-3A-QUICKGUIDE-EN
de uso hd
Conhecimento de especialistas 37
Training 1 & Instructions Instructions CMMT-AS-C2_4-3A-S1-EN
'
«&  Description Description CMMT-AS-S1-EN
A
&  Description Description CMMT-AS-C2_4-3A-EN
v

E em ‘Conhecimento de espeuallstas poderemos encontrar as seguintes:

Documentacdo técnica Observagdo sobrea  CMMT-xx-EP EtherNet/IP Control via MicroLogix1400 PLC 110
aplicagio 05/01/2021 v
Certificates 3
Software 3
Observacdo sobre a PC to CMMT-XX-EP via Modbus TCP with CMMTt111.dll 110
| Conhecimento de especialistas 37 aplicaio w200 Y
Training 1
&% Observaciosobrea  CMMT-AS-PN controlled by technology objects with SIMATIC $7-1500 in the TIA 120
aplicacio Portal 031212000 v
&  Observagdo sobre a Implementing SLS-Safety function based on CMMT-AS X2/X3 encoder evaluation 110
aplicacao and X10 encoder emulation CMMT-AS-...-51 25/09/2020 N
&% Observacdosobrea  Safety Sub-Functions SS1-t: STO, Cat. 4, up to PL e Servo Drive CMMT-AS-...-S1 110
aplicagio 26/06/2019 Y

19
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https://drive.google.com/file/d/183LQgVdBSz4nfe-9bvg9rBfHY-OO81k5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/183LQgVdBSz4nfe-9bvg9rBfHY-OO81k5/view?usp=sharing
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Informagdes sobre o produto 19 T Tipode documento Titulo Verslo
Documentagao técnica 5 &  Observacio sobre a How to setup ,Travel to fixed stop* with CMMT-AS-PN by using the SINA_POS / 1.20
aplicacdo telegram 111 23/07/2019 hd
Certificates 3
Software 13
Conhecimento de especialistas a7 Observagao sobre a How to connect CMMT to an OMRON PLC in Sysmac Studio 130
aplicacio 03/03/200 Y
Training 1 A
&  Observagio sobre a CMMT-AS-PN controlled by Siemens Simotion P320-4 in Siemens Scout 5.3 110
aplicacao 03/03/2020 ™
&  Observacio sobre a Safety Sub-Functions Electric Drives SSB with S51-t, STO, Category 4, upto PLeand 110
aplicagao SB, Category 1, upto PLc 19/09/2019 hd
Informagdes sobre o produto 19 Y Tipode documento Thlo Versio
Observacdo sobrea  Safety Sub-Functions 551-t, STO Servo Drive CMMT-AS-...-51 and CMMT-ST-...-50, 110
Documentagio técnica 5 aplicagio Cross Wiring of Servo Drives 17/09/2019 e
Certificates 3 A A
Software 13
/ & Observaciosobrea  Safety sub-functions: SS1+, STO category 3, up to PLd or category 4, up to PLe - 110

Conhecimento de especialistas

37, aplicagdo Crosswiring 17/09/2019 v
Training l\

& Observaciosobrea  Safety Sub-Functions STO, Cat. 4, up to PL e Servo Drive CMMT-AS-...-51 110
aplicacio /0272000 Y
&  Observacdo sobre a How to connect CMMT to a BECKHOFF IPC in TwinCAT V3 NC 110
aplicagdo 21/01/2019 hd
Navigator < Topology Editor — = 100% = > Q [
I CMMT-AS-C2-3A-EC-51 Device details
— CMMT-AS-C2-3A-EC-51

IMMT-AS-C

o CMMT-AS-C2 4-3A-EN
Servo drive - Installation - Assembly

CMMT-AS-51-EN

— N
hid Safety function - SBC - 551 - STO

o CMMT-AS-SW-EN
Servo drive - Bus interface - Function

0 CMMT-AS-C2_4-3A-S1-EN
Servo drive - Installation - Assembly ..

CMMT-AS-3A-QUICKGUIDE-EN
o T
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10 Notas de aplicagao/integracao

FESTO

Na tabela abaixo podera encontrar uma série de documentos denominados notas de aplicagao que
explicam de forma concreta os diferentes métodos de controlo com o controlador CMMT e um PLC
através da comunicacao EtherCAT. Estas notas de aplicacdao servem tanto para os controladores de
servomotores CMMT-AS, assim como os motores de passo CMMT-ST, a (nica diferenca sera no
ficheiro XML. Podera encontrar algumas notas de aplicacao na nossa pagina web, na parte de

‘Conhecimento de especialistas’, semelhante ao que vimos no capitulo anterior, por exemplo:

-— )
= Configurar produto

Informagdes sobre o produto
Documentacdo técnica
Certificates

Software

Conhecimento de especialistas

Training

Na tabela mencionada, as notas de aplicag¢ao sao categorizadas da seguinte forma:

Acessorios Dados técnicos Suporte/Transferéncias

19 Y  Tipo de documento

5 &  Observagdo sobre a
aplicacdo

Observacgao sobre a
37 / aplicagio

Observacdo sobre a
aplicagcao

Observacgao sobre a
aplicagao

Titulo

Configuration of CMMT-AS-EC(PN) to run 3rd party motor

Commissioning of CMMT-AS in Festo Automation Suite with CPX-E-CEC-M1-PN

Commissioning of CMMT-AS in Festo Automation Suite with CPX-E-CEC-M1-PN

CMMT EtherCat with C++

Versao

120
23/01/2019

110
17/09/2019

110
17/09/2019

110
19/04/2021

e Notas de aplicagdo de controlo genéricas ou de integracdo (validas para a maioria das

aplicacoes)

Notas de aplicacao para o controlo da posicao

Notas de aplicacao para o controlo de forca

Notas de aplicacao para o sincronismo de eixos

Notas de aplicagao para o controlo de CAM eletrénicas
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o
'§. ol g § E .§ '§ ©
Sl olgBle|=|2|8| E
22|58 5|3 & 5|2
Ele|F|9|e |8 =

Descricdo - > | oo
Servo drives CMMT - OMRON Sysmac Studio - Bibliotecas de PLCOpen em CiA402 X X | x| PT
Servo drives CMMT - BECKHOFF TwinCAT - Bibliotecas de PLCOpen em CiA402 NC X | X x | PT
Servo drives CMMT - BECKHOFF TwinCAT - Bibliotecas de PLCOpen PtP X | X | X | X x | PT
Servo drives CMMT - CODESYS by FESTO - Bibliotecas de PLCOpen PtP X | X | x| X x | PT
Servo drives CMMT - FESTO CODESYS CPX-E - Softmotion X | X x | PT
Servo drives CMMT - FESTO CODESYS CPX-E - Softmotion funcao GEAR IN X | X X X | PT
Servo drives CMMT - OMRON Sysmac Studio - Bibliotecas de PtP X | X X | x | PT
Servo drives CMMT - CODESYS by FESTO - Bibliotecas de PLCOpen PtP através do Festo Automation Suite | X | X | X | X X | PT
Servo drives CMMT - CPX-E - CMMT - File Over EtherCAT X PT
Servo drives CMMT - Beckhoff - CMMT - File Over EtherCAT X PT
Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Controlo por entradas e saidas X X PT
Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - CAM Controller X X | x PT
Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Controlo por entrada analégica X X PT
Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Module Mode X X PT
Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Sincronismo por hardware (X10) X X X PT
Servo drives CMMT - FESTO AUTOMATION SUITE - Touch probe X X PT
Servo drives CMMT — CODESYS — CPX-E — CNC - Softmotion X | x X PT
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https://drive.google.com/file/d/1pLCfiliIVPdrscmu_dIOkCOKTeepM3MF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F8RdZdLUrukoZJ8R78Bz4bhf3IxyFEn9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMsNtKDNsoy243Z8EPiRthifkgee8CRk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-WC3Gd2ZGZ7iGeYO9I-DYzU5z2Xs__y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MZrSs0aLPcNHRDN0d-d3vqYoGw_oKLP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahabYnN5h5HU3-d3U05lkiWYZhBvSocR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqF-u6uLrEEeampWFAWzTt5eZ3gowL57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nhphS0mIIDIvlJnhYDvRaDVGf_NomJaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z8ZEwhQrECe-Dl5kcqX4eJil2fOyweAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OkMQriLeKKLBzOUK_DYTnoY5NfjTCx_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0az--RzsOH_v9s0VKDnNAsFUZjzUYvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19w7vS_1D9U7-bpxwtwBBrpL9z1yh_ThB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vZAwPcRaAEr-Koimp0QZpwSHhAbcalzB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NrZeADNCAwtuGu9m3TpQBCkXIU1eWvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120Zc8uzc6lQVSJOPqglikKBAOKXenm6X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PEXAAKvEEW91TXQooE9H2n5BuPIsJ2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gdzZ0n78Nv3qeJjasTCj4C35rkmhwgmJ/view?usp=sharing

