Moltiplicatore di pressione DPA
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Un colpo di vita!

DPA, il moltiplicatore pneumatico per I'laumento conveniente dell’aria
compressa, disponibile in 2 taglie con 2 pressioni di funzionamento
ciascuna. Il moltiplicatore funziona in modo meccanico, senza energia
esterna, e permette di raddoppiare la pressione di ingresso, fornendo
quindi forze di azionamento in spazi ristretti.

Maggiore efficienza = minori costi

e Interruzione automatica al
raggiungimento del livello di
pressione impostato

e Aumento mirato della pressione
di lavoro direttamente sull’appli-
cazione

e |n alcuni casi 'impiego del DPA
consente di evitare costose
soluzioni idrauliche

Maggiore flessibilita di impiego

e La possibilita di installazione in
qualsiasi luogo e il design com-
patto permettono una collocazio-
ne ottimale anche in condizioni
sfavorevoli

Flessibile

Compatto

Maggiore praticita per utilizza-

tore

e Semplicita e rapidita di installa-
zione e assistenza, perché per
funzionare € necessaria solo
I’aria compressa

e Nessuna manutenzione

Maggiore sicurezza e pulizia

e Elevata sicurezza di processo,
grazie allo start automatico in
caso di caduta di pressione,
che assicura una pressione di
lavoro costante.

e Azionatore manuale e scarico
rapido evitano i fermi macchina
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Moltiplicatore di pressione DPA

Dati tecnici

Tipo 40-10 ‘63—10 ‘100—10‘40—16 ‘63—16 ‘100—16

Costruzione Moltiplicatore di pressione a doppio pistone (rapporto 2:1)

Posizione di montaggio Qualsiasi

Fluido Aria compressa filtrata a 5 pm, non lubrificata

Attacco pneumatico G1/4 G3/8 ‘61/2 G1/4 G3/8 ‘Gl/Z

Pressione di ingresso p1 [bar] 2,5..8 2..8 2,5...10 2..10

Pressione di uscita p2 [bar] 4,5 ...10 Ap=2| 4 ... 10 Ap=2 4,5...16 Ap=2/4 ... 16 Ap=2

Portata Qmax. 300 1000 3000 300 1000 3000

Lato alta pressione [Nl/min]

Temperatura ambiente [°C] +5 ... +60

Resistenza alla corrosione D CRC2

Criterio PWIS Senza grassi siliconici

Fissaggio (necessario solo per Flangia Piedini Flangia Piedini DPA Software
montag_gio dall’alto) Supporto gratuito per il dimen-

1 Classe di resistenza alla corrosione 2 a norme Festo 940 070 per requisiti standard.

Tutto da un unico fornitore
Festo offre tutti gli accessori
necessari per 'installazione del
moltiplicatore di pressione DPA,
dal manometro al serbatoio di
aria compressa.

Cablaggio
Nell’area a bassa pressione, il
diametro nominale dei tubi deve

essere maggiore che nell’area ad
alta pressione, poiché lintensita

di pressione in |/min in uscita &
inferiore fino al 50 % rispetto a
quellain ingresso.

Diametro 40 Novita! 63 100
Dimensione tubo bassa pressione | PAN-10 x 1,5 PAN-12 x 1,75 PAN-16 x 2
Dimensione tubo alta pressione PAN-8 x 1,25 PAN-10x 1,5 PAN-12 x 1,75

1
"

Serbatoio aria compressa

E’ consigliabile utilizzare serbatoi
di aria compressa tra il moltiplica-
tore di pressione e 'utenza. L’'uso
di un serbatoio riduce sensibil-
mente la pulsazione del moltipli-
catore di pressione, e rappresen-
ta un fattore di sicurezza in caso
di caduta di pressione.

Il serbatoio & disponibile con
volumida 0,1a20lin acciaio e
acciaio inossidabile

Silenziatore U/UC

Per ridurre la rumorosita & consi-

gliabile 'impiego di silenziatori
u/uc.

Questi componenti riducono la
rumorosita a meno di 80 dB (A),
misurata a 6 bar ad una distanza
dilm.

Kit di manometri-Sets DPA-MA
Manometri pre-assemblati con
raccordi a L, per I'avvitamento
sul DPA.

| raccordi angolari permettono di
orientare il manometro per facili-
tarne la lettura.

sionamento dei tubi.
Disponibile nella Download area
www.festo.it

Festo SpA

Via E. Fermi, 36/38

|- 20090 Assago - MI
www.festo.it

Tel. ++39 02 457881

Fax ++39 02 4880620
e-mail: info_it@festo.com
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