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详细信息:

产品网页
	> www.festo.com/catalogue/vzqa

亮点
•	每个部件模块化可配置
•	“与食品接触 (FDA / EC 

1935/2004) 认证
•	用于临界、研磨性和粘性介质 
•	结构易于清洗
•	流向可自由选择
•	紧凑的常闭派生型，带集成驱
动器

•	常开派生型: EPDM 膜片获得 
EX 认证 

夹管阀 VZQA

模块化的结构，使用寿命长
VZQA 的每个部件均模块化可配
置，包括接口类型、材料或夹管
阀阀套。密封阀芯亦可替换，无
需特殊工具。取决于应用类型和
工作条件，只有当百万次切换循
环后才需要进行这样的更换。所
有这些特性，再加上简单的安装
方式，让 VZQA 十分经济。

常闭
这是市面上首款带集成驱动器的
常闭夹管阀。铝壳体派生型首次
提供了通过活塞上磁环的位置感
测功能。 

易于清洗
两种 VZQA 派生型内外均可轻松
清洗。夹管阀的全开通径确保了
介质的大流量。因此，对您的卫
生过程和清洗循环提供最佳支
持。

常闭还是常开？您可自由选择，
更好地控制介质流量，如颗粒
物、含有固体颗粒的液体或高粘
性及研磨性介质。无流动阻力，
无障碍，无死区，易于清洗。让
您的介质自由流动。
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夹管阀 VZQA – 常闭

VZQA DN6 VZQA DN15 VZQA DN25

技术参数 两位两通夹管阀
夹管阀控制颗粒物、含有固体
颗粒物的液体、高粘性、脏污
及研磨性介质。

规格 DN6, DN15, DN25

功能 常闭 (NC)

接口 G 螺纹, NPT 螺纹, Tri‑Clamp DIN 32676 和 ASME‑BPE

介质压力 6 bar

材料 壳体 铝, 不锈钢

端盖 铝, 不锈钢

膜片 EPDM, NBR, 硅胶

夹管阀 VZQA – 常开

VZQA DN6 VZQA DN15 VZQA DN25 VZQA DN50

技术参数 两位两通夹管阀
夹管阀控制颗粒物、含有固体
颗粒物的液体、高粘性、脏污
及研磨性介质。

规格 DN6, DN15, DN25, DN50

功能 常开 (NO)

接口 G 螺纹, NPT 螺纹, Tri‑Clamp DIN 32676 和 ASME‑BPE

介质压力 4 bar

先导压力 6 bar

材料 壳体 铝, 不锈钢

端盖 铝, 不锈钢, POM (高分子)

膜片 EPDM, NBR, 硅胶

夹管阀 VZQA


