
Product Short Information

详细信息:

产品网页
	> www.festo.com/catalogue/adn

亮点
•	紧凑型标准气缸
•	良好的运行性能，使用寿命长
•	派生型丰富
•	可选终端位置气动缓冲
•	可选低铜锌镍派生型，用于电池生产

标准气缸 ADN/AEN，符合 ISO 21287

选项丰富
•	缸径 ⌀ 12 ... 125 mm
•	可在线轻松配置客制化派生型
•	十分丰富的安装附件，用于几
乎所有安装场景

性能更强 – 用于最大限度提高您
系统的效率 
•	得益于优异的运行性能和出众
的缓冲特性，可实现高速和快
节拍

•	与其它符合 ISO 15552 标准的
大块头标准气缸相比，安装空
间减少了多达 50 % 

•	系统性深思熟虑：所有规格三
面均有 T 型槽，可安装接近开
关

带自调节缓冲 PPS
•	无需耗费时间进行设置和重新
调节

•	无需任何调节，过程可靠
•	减少振动和噪音

如果安装空间紧凑，每一寸空间
都要利用上，而且只需要最为核
心的功能特性，那么 ADN 就完
美匹配。其结构坚固，符合 ISO 
标准，派生型多达 350 多种，
提供不同的规格、长度和缓冲选
项，对于许多应用场景都是首屈
一指的选择。
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派生型一览
基本型 型号 简要说明

ADN 双作用气缸
•	经济的标准行程，用于标准功能
•	模块化系统提供丰富的派生型，用于定制化组合

AEN 单作用气缸
•	出现压力故障时，活塞杆进入定义位置
•	仅在工作行程中消耗压缩空气
•	可执行推动或拉动

ADNGF 导向气缸
•	导向杆和联接板
•	带滑动轴承导轨，抗扭转：位置导向进给，吸收扭矩和大侧向力。

ADNM 多位置气缸
•	通过串连多个不同长度的气缸，可实现最多 5 个位置

ADNH 倍力气缸
•	如果力不够或安装空间不够
•	相同的缸径，多出 4 倍的力

ADN-…-KP 带夹紧装置的气缸
•	力夹紧，作为掉落安全气缸，以防出现气源故障

ADN-…-EL 带终端位置锁定的气缸 
•	终端位置正锁定，以防出现意外运动
•	可选终端位置锁定：正面、背后或两端

取决于基本型气缸，在模块化系统中可定制配置，实现更多附加功能。

标准气缸，符合 ISO 21287


