
Besser verbinden



Alles aus einer Hand – für die optimale Kombination

Vielfalt ist bei Festo Programm
Unser Angebot an Schläuchen und Verschraubungen 
deckt jede Aufgabe ab. Gleich, ob Standard­
anforderungen oder extreme Bedingungen wie Hitze, 
Schweißspritzer, hohe pH-Werte, Hydrolyse­
beständigkeit Ihre Auswahl definieren – bei Festo 
finden Sie immer die passende Schlauch-
Verschraubungs-Kombination.

Unser Produktfinder hilft Ihnen zur maß
geschneiderten Kombination, unser Schlauch-
Baukasten sorgt für noch mehr individuelle Auswahl. 
Mehr dazu finden Sie auf der folgenden Seite.

Einfach – von der Auswahl bis zur Montage
Ihre Auswahl übernehmen Sie einfach in den Online 
Shop. Damit kaufen Sie bequem und sicher ein. 
Probieren Sie’s aus – und entdecken Sie Kompetenz,  
die Ihnen die Arbeit erleichtert und Sie produktiver 
macht. 

Produktivität

Wir haben ein großes Ziel vor Augen:  
Die Erhöhung Ihrer Produktivität. 
Dieses Ziel erreichen wir durch 
­Einfachheit, Sicherheit, ­Effizienz  
und Kompetenz. Eigenschaften, die 
Sie auch in unserem Portfolio an 
Schläuchen und Verschraubungen 
finden. Geschaffen von den 
Ingenieuren der Produktivität.

Einfach – weil wir Ihnen Auswahl, 
Einkauf, Lieferung und Montage 
einfacher machen.
Sicher – weil die Produktfinder 
Irrtümer nahezu ausschließen. 
Effizient – weil man bequem im Online 
Shop bestellen kann und alles aus 
einer Hand bekommt. 
Kompetent – weil es bei Festo für jede 
Aufgabe die passende Schlauch-
Verschraubungs-Kombination gibt. 



Wie finde ich den richtigen Schlauch für meine Anwendungen?  
Und welche Verschraubung passt dazu? Ganz einfach: Mit den 
­integrierten Festo Produktfindern für Schläuche und Verschraubungen 
im elektronischen Katalog. Hier stellen wir Ihnen alle Fragen für  
eine richtige Auswahl.

So geht’s:
Starten Sie den Produktfinder über die blauen Icons im Produktbaum des 
elektronischen Katalogs. Auf der linken Seite wählen Sie schrittweise Ihre 
technischen Merkmale aus. Die Auswahl der geeigneten Produkte auf der 
rechten Seite passt sich dann in Folge der gewählten technischen 

Merkmale automatisch an. Logikprüfungen stellen sicher, dass nur 
korrekte Konfigurationen übernommen werden.
Die Produktfinder für Schläuche und Verschraubungen sind feste 
Bestandteile des elektronischen Katalogs und nicht als eigenständige 
Software vorhanden.

Oder:
Sie steigen einfach über folgende Links direkt ein: 
 www.festo.com/produktfinder/schläuche
 www.festo.com/produktfinder/verschraubungen 

Einfacher und schneller zum Ziel:
Der Produktfinder für die richtigen Schläuche und Verschraubungen

Kundenspezifische Schläuche aus dem Schlauch-Baukasten

Sie wünschen – wir liefern: Wenn Sie individuelle Schläuche wollen, sind 
Sie bei unserem Schlauch-Baukasten genau richtig. Hier können Sie: 

•	 Individuelle Längen und Packungseinheiten definieren,
•	 Ihre individuelle Bedruckung und eigenes Labelling anbringen lassen,
•	Aus 7 Grundfarben auswählen, weitere auf Anfrage.

Der Konfigurator erleichtert Ihnen Auswahl und Bestellung zusätzlich.  
In vielen Ländern ist eine Online-Bestellung bereits möglich.

http://www.festo.com/produktfinder/schläuche
http://www.festo.com/produktfinder/verschraubungen


Schläuche

Gut kombiniert:  
Schlauch-Verschraubungs-Kombination für alle Fälle!

Die exakte Auswahl der richtigen Schlauch-Verschraubungs-Kombination 
richtet sich vor allem nach deren genauem Einsatzort. Für eine schnelle 
Orientierung lassen sich die Einsatzfälle oftmals an einem einzigen 

Merkmal festmachen. Ein Blick auf die Übersicht unserer gängigsten 
Schlauch-Verschraubungs-Kombinationen erleichtert hierbei die schnelle 
und zielgerichtete Auswahl.

Polyurethan (PU) PFA2) PTFE3)Polyethylen (PE) Polyamid (PA)

Verschraubungen

MetallKunststoff 1)	 Wasser gemäß Herstellererklä­
rung.  
Weitere Informationen unter: 

a www.festo.com/supportportal

2)	 Perfluoralkoxyalkan

3)	 Polytetrafluorethylen

4)	 Lebensmitteltauglichkeit siehe 
erweiterte Werkstoffinforma­
tion/ 
Konformitätserklärung 

a www.festo.com/supportportal

Bezeichnung
PUN/
PUN-DUO

PUN-H/
PUN-H-DUO

PUN-CM PUN-V0 PUN-V0-C PEN PLN PAN PAN-R PAN-V0 PAN-MF PFAN PTFEN

Betriebsmedium Druckluft, 
Vakuum

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum

Druckluft, 
Vakuum

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1) 

Druckluft

Umgebungs­
temperatur [°C]

−35 … +60 −35 … +60 −35 … +60 −35 … +60 −35 … +60 −30 … +60 −30 … +80 −30 … +80 −30 … +80 −30 … +90 −60 … +100 −20 … +150 −20 … +150

Temperaturabhängiger 
Betriebsdruck [MPa]

−0,095 … 
+1

−0,095 … 
+1

−0,095 … 
+1

−0,095 … 
+1

−0,095 … 
+1

−0,095 … 
+1

−0,095 … 
+1,4

−0,095 … 
+1,9

−0,095 … 
+3,5

−0,095 … 
+1,2

−0,095 … 
+3,1

−0,095 … 
+1,6

−0,095 … 
+1,2

Chemikalienbeständig – + + + + ++ ++ + + + + +++ +++

Lebensmittel­
tauglichkeit4)

– +++ 
FDA- 
und EU- 
gelisteter 
Werkstoff

– – – – +++ 
 

– – – – +++ 
FDA- 
gelisteter 
Werkstoff
VO (EG) 
1935/2004

+++
FDA- 
gelisteter
Werkstoff

Hydrolysebeständig + ++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

Brandprüfung – – – UL 94  
DIN 5510-2

UL 94   
DIN 5510-2

– – – – UL 94 – UL 94 UL 94

Halogenfrei +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ – +++ – –

Flexibilität +++ +++ ++ ++ ++ ++ + ++ + ++ + + +

Besonderheit Varianten- 
vielfalt

hydrolyse- 
beständig

antistatisch flamm 
hemmend

resistent 
gegen 
Schweiß- 
spritzer

schlepp- 
ketten- 
tauglich

witter­
ungs- 
beständig

hoch- 
belastbar

geeignet 
für Drücke 
bis 
3,5 MPa

resistent 
gegen 
Schweiß- 
spritzer

DIN 73378 
KFZ-Zulas­
sung

hohe  
Chemikalien­
resistenz

hohe  
Chemikalien­
resistenz

Bezeichnung QS(M) NPKA NPQP QS-V0 NPQM NPQH NPCK NPQR

Betriebsmedium Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Vakuum, 
Wasser1)

Druckluft, 
Wasser1)

Umgebungstemperatur 
[°C]

−10 … +80 −10 ... +60 −20 … +60 0 … +60 −20 … +70 0 … +150 −20 ... +120 −20 … +150

Temperaturabhängiger 
Betriebsdruck [MPa]

−0,095 … +1,4 −0,095 … +1 −0,095 … +1 −0,095 … +1 −0,095 … +1,6 −0,095 … +2 −0,095 … +1,2 −0,095 … +1,6

Gehäusematerial PBT und 
Messing 
vernickelt

POM und 
PA66

PP PBT Messing, 
vernickelt

Messing, 
vernickelt

Edelstahl Edelstahl

Gewinde M-, G- und 
R- Gewinde

G-Gewinde R-Gewinde G- und 
R- Gewinde

M- und 
G- Gewinde

M- und 
G- Gewinde

M- und 
G- Gewinde

M- und 
R- Gewinde

Chemikalienbeständig +  ++ +++ + + ++ +++ +++

Lebensmittel­
tauglichkeit4)

– +++ 
FDA-gelisteter 
Werkstoff

+++ 
FDA-gelisteter 
Werkstoff

– – +++ 
FDA-gelisteter
Werkstoff 
VO (EG) 
1935/2004

+++ 
FDA-gelisteter 
Werkstoff

+++ 
FDA-gelisteter
Werkstoff 
VO (EG) 
1935/2004

Korrosionsbeständig­
keit KBK

1 4 4 1 1 3 4 4

Besonderheiten Varianten­
vielfalt

reinraum- 
tauglich,  
100 % 
Polymer

höchste  
Chemikalien­
beständigkeit

resistent 
gegen 
Schweiß- 
spritzer

robust hohe 
Temperatur­
beständigkeit

Clean Design höchste 
Korrosions­
beständigkeit



PFAN 120 °C

−20 °C

1,2 MPaNPCK Einfache Reinigung durch das kantenfreie Design der Überwurfmutter. 
Höchste Korrosionsbeständigkeit (KBK 4) und FDA-gelisteter Werkstoff.  
Für verschiedenste Medien.

+

PEN 60 °C

−10 °C

1 MPa

+

PUN 60 °C

−10 °C

1 MPaQS

QS

PAN 80 °C

−10 °C

1,4 MPaQS

PAN-MF 70 °C

−20 °C

1,6 MPaNPQM

PAN-R 80 °C

0 °C

2 MPaNPQH

PLN/PTFEN 60 °C

−20 °C

1 MPaNPQP

PUN-H 60 °C

−10 °C

1 MPaNPKA

PFAN 150 °C

0 °C

1,6 MPaNPQH

PUN-CM 60 °C

−20 °C

1 MPaNPQM

PUN-V0-C Ideal bei Schweißspritzern. Wirtschaftliche Sicherheit durch eine Schlauch­
wandstärke von 2 mm bei jedem Durchmesser.

60 °C

0 °C

1 MPaNPQH

PAN-V0 60 °C

0 °C

1 MPaQS-V0

PUN-V0 60 °C

−20 °C

1 MPaNPQM

Vielfältig einsetzbar – bei attraktivem Preis. Flexibel durch hohe Beständig­
keiten, gut zu installieren durch optimierte Biegeradien. Hohe Abrieb­
festigkeit in dynamischen Anwendungen.

Maximale Flexibilität bei Standardanwendungen durch sehr große 
Kombinationsvielfalt der unterschiedlichen Typen. 

Erfüllt alle Anforderungen auch bei Standardanwendungen in erweiterten 
Druck- und Temperaturbereichen.

Erfüllt Norm DIN 73378: ideal für den Einsatz in der Mobilpneumatik.  
Für erweiterte Temperaturbereiche bei gleichzeitig hohen Druckbereichen 
geeignet.

Leistungsstark bei Druckbereichen bis 2 MPa: z.B. bei Anwendungen mit dem 
Druckbooster DPA.

Resistent gegen Reinigungsmittel, FDA-gelisteter Werkstoff.  
Ein möglicher Ersatz für die Kombination mit Edelstahlverschraubungen.

Hydrolysebeständig und geeignet für Wasseranwendungen. Reinraum­
taugliche Kombination, FDA-gelisteter Werkstoff und korrosionsbeständig,  
da 100 % Polymer. Sehr leichte Installation durch „Ein-Klick-Prinzip“.

Für hohe Temperaturen bis 150 °C. Lebensmitteltauglich4).  
FDA-gelisteter Werkstoff und reinigerbeständig.

Antistatischer Schlauch plus Vollmetallverschraubung: Höchster Schutz für 
elektrische und elektronische Bauelemente.

Sicher auch in unmittelbarer Nähe zu Schweißspritzern: der doppelwandige 
Schlauch mit Spezialverschraubung.

Hohe Sicherheit in brandgefährdeten Bereichen durch flammhemmende 
Eigenschaften. Der Schlauch ist geprüft gemäß DIN 5510-2.

Standard

Höhere Drücke

Chemikalienbeständig, lebensmitteltauglich4) und hydrolysebeständig

Antistatisch

Flammhemmend

Resistent gegen Schweißspritzer

Unsere besten Kombinationen für Sie

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+

+

PFAN 150 °C

−20 °C

1,6 MPaNPQR Optimiertes Design, reduzierte Schmutzkanten – alles zum attraktiven Preis.  
Lebensmitteltauglich4). Für hohe Temperaturen bis 150 °C. Druckbereich bis 
1,6 MPa. Höchste Korrosionsbeständigkeit (KBK 4).

+



Steckverschraubung L-Steckverschraubung L-Steckverschraubung

L-Lang-Steckverschraubung
mit Innensechskant

Steckverschraubung
mit Innensechskant

Steckverschraubung
mit Innensechskant, runder 
Lösering

Steckverschraubung
mit Innengewinde

T-Steckverschraubung

L-Lang-Steckverschraubung T-Steckverschraubung

Steckverschraubung

Steckverschraubung

Steckverschraubung
mit Innengewinde

Steckverschraubung
mit Innensechskant

L-Sperr-/Steckverschraubung 

Schott-Steckverschraubung
mit Innengewinde

L-Steckverschraubung L-Lang-SteckverschraubungL-Steckverschraubung
mit Innensechskant

Sperr-Steckverschraubung L-Steckverschraubung 

L-Steckverschraubung
mit Innengewinde

L-Steckverschraubung

QS Standard, Mini QS Standard

QS Standard – Teil 1 von 2 – Steckverschraubungen
Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen in Polymer­
ausführung für die nebenstehenden Anwendungen.

Mit den passenden Schläuchen vom Poster 8 „Kunststoffschläuche“ 
erhalten Sie damit immer die passende Schlauch-Verschraubungs-
Kombination.

Standard: PEN/QS

Vielfältig einsetzbar – bei attrak­
tivem Preis. Flexibel durch hohe 
Beständigkeiten, gut zu instal­
lieren durch optimierte Biege­
radien. Hohe Abriebfestigkeit in 
dynamischen Anwendungen.

Große Auswahl an Varianten:  
PUN/QS

Maximale Flexibilität bei Stan­
dardanwendungen durch sehr 
große Kombinationsvielfalt der 
unterschiedlichen Typen.

Erweiterter Druckbereich:  
PAN/QS

Erfüllt alle Anforderungen auch 
bei Standardanwendungen in 
erweiterten Druck- und Tempe­
raturbereichen.

Typ D1 D2 PE TN

QSM-... M3 2 10 133027
QSM-... M3 3 10 153301
QSM-... M3 3 100 130775
QSM-... M3 4 10 153303
QSM-... M3 4 100 130776
QSM-... M5 2 10 133028
QSM-... M5 3 10 153302
QSM-... M5 3 100 130777
QSM-... M5 4 10 153304
QSM-... M5 4 100 130778
QSM-... M5 6 10 153306
QSM-... M5 6 100 130779
QSM-... M6 6 1 132600
QSM-... R1/8 4 10 153305
QSM-... R1/8 4 100 130755
QSM-... R1/8 6 10 153307
QSM-... R1/8 6 100 130756
QSM-... G1/8 4 10 186264
QSM-... G1/8 6 10 186265

Typ D1 D2 PE TN

QSML… M3 2 10 133030
QSML… M3 3 10 153330
QSML… M3 3 100 130768
QSML… M3 4 10 153332
QSML… M3 4 100 130769
QSML… M5 2 10 133031
QSML… M5 3 10 153331
QSML… M5 3 100 130770
QSML… M5 4 10 153333
QSML… M5 4 100 130771
QSML… M5 6 10 153335
QSML… M5 6 100 130772
QSML… M7 4 10 186352
QSML… M7 4 100 130773
QSML… M7 6 10 186353
QSML… M7 6 100 130774
QSML… R1/8 4 10 153334
QSML… R1/8 4 100 130764
QSML… R1/8 6 10 153336
QSML… R1/8 6 100 130765
QSML… G1/8 4 10 186268
QSML… G1/8 4 100 132897
QSML… G1/8 6 10 186269

Typ D1 D2 PE TN

QSMLV-I… M5 3 10 130830
QSMLV-I… M5 4 10 130831
QSMLV-I… M7 4 10 130832
QSMLV-I… M7 6 10 130833

Typ D1 D2 PE TN

QSMLLV-I… M5 3 10 130834
QSMLLV-I… M5 4 10 130835
QSMLLV-I… M7 4 10 130836
QSMLLV-I… M7 6 10 130837

Typ D1 D2 PE TN

QSM-I… M3 2 10 133026
QSM-I… M3 3 10 153312
QSM-I-R... M3 3 10 133001
QSM-I-R... M3 3 100 132914
QSM-I… M3 4 10 153314
QSM-I-R... M3 4 10 133002
QSM-I-R... M3 4 100 132915
QSM-I… M5 3 10 153313
QSM-I-R... M5 3 10 133003
QSM-I-R... M5 3 100 132916
QSM-I… M5 4 10 153315
QSM-I-R... M5 4 10 133004
QSM-I-R... M5 4 100 132917
QSM-I… M5 6 10 153317
QSM-I-R... M5 6 10 133005
QSM-I-R... M5 6 100 132918
QSM-I… M7 4 10 153319
QSM-I… M7 4 100 133006
QSM-I… M7 6 10 153321
QSM-I-R... M7 6 10 133007
QSM-I-R... M7 6 100 132919
QSM-I… R1/8 4 10 153316
QSM-I… R1/8 6 10 153318
QSM-I… G1/8 4 10 186266
QSM-I… G1/8 6 10 186267

Typ D1 D2 PE TN

QSMP… M6 4 10 153320
QSMP… M8 6 10 153322

Typ D1 D2 PE TN

QSMF… M3 3 10 153308
QSMF… M3 4 10 153310
QSMF… M5 3 10 153309
QSMF… M5 4 10 153311

Typ D1 D2 PE TN

QSMTL… M3 3 10 153358
QSMTL… M3 4 10 153360
QSMTL… M5 3 10 153359
QSMTL… M5 4 10 153361
QSMTL… M5 6 10 153363
QSMTL… R1/8 4 10 153362
QSMTL… R1/8 6 10 153364
QSMTL… G1/8 4 10 186274
QSMTL… G1/8 6 10 186275

Typ D1 D2 PE TN

QSMLL… M3 2 10 133032
QSMLL… M3 3 10 153337
QSMLL… M3 3 100 133011
QSMLL… M3 4 10 153338
QSMLL… M5 2 10 133033
QSMLL… M5 3 10 130838
QSMLL… M5 3 100 133012
QSMLL… M5 4 10 153339
QSMLL… M5 4 100 133013
QSMLL… M5 6 10 153341
QSMLL… M7 4 10 186354
QSMLL… M7 4 100 133014
QSML… M7 6 10 186355
QSMLL… R1/8 4 10 153340
QSMLL… R1/8 6 10 153342
QSMLL… G1/8 4 10 186270
QSMLL… G1/8 6 10 186271

Typ D1 D2 PE TN

QSMT… M3 3 10 153351
QSMT… M3 4 10 153353
QSMT… M5 3 10 153352
QSMT… M5 4 10 153354
QSMT… M5 4 100 130784
QSMT… M5 6 10 153356
QSMT… M5 6 100 130785
QSMT… R1/8 4 10 153355
QSMT… R1/8 6 10 153357
QSMT… G1/8 4 10 186272
QSMT… G1/8 6 10 186273

Typ D1 D2 PE TN

QS… R1/8 4 10 153001
QS… R1/8 4 100 130674
QS… R1/8 6 10 153002
QS… R1/8 6 100 130675
QS… R1/8 8 10 153004
QS… R1/8 8 50 130676
QS… R1/8 10 10 190643
QS… R1/4 4 10 190644
QS… R1/4 6 10 153003
QS… R1/4 6 100 130677
QS… R1/4 8 10 153005
QS… R1/4 8 50 130678
QS… R1/4 10 10 153007
QS… R1/4 10 50 130679
QS… R1/4 12 10 164980
QS… R1/4 12 20 130680
QS… R3/8 6 10 190645
QS… R3/8 8 10 153006
QS… R3/8 8 50 130681
QS… R3/8 10 10 153008
QS… R3/8 10 50 130682
QS… R3/8 12 10 153009
QS… R3/8 12 20 130683
QS… R3/8 16 1 164957
QS… R1/2 10 10 190646
QS… R1/2 12 1 153010
QS… R1/2 12 20 130684
QS… R1/2 16 1 153011
QS… R1/2 16 20 130685

Typ D1 D2 PE TN

QS… G1/8 4 10 186095
QS… G1/8 4 100 132036
QS… G1/8 6 10 186096
QS… G1/8 6 100 132037
QS… G1/8 8 10 186098
QS… G1/8 8 50 132038
QS… G1/4 6 10 186097
QS… G1/4 6 100 132039
QS… G1/4 8 10 186099
QS… G1/4 8 50 132040
QS… G1/4 10 10 186101
QS… G1/4 10 50 132041
QS… G1/4 12 10 186350
QS… G1/4 12 20 132042
QS… G3/8 8 10 186100
QS… G3/8 8 50 132043
QS… G3/8 10 10 186102
QS… G3/8 10 50 132044
QS… G3/8 12 10 186103
QS… G3/8 12 20 132045
QS… G3/8 16 1 186347
QS… G1/2 12 1 186104
QS… G1/2 12 20 132046
QS… G1/2 16 1 186105
QS… G3/4 22 1 8040613

Typ D1 D2 PE TN

QSF… G1/8 4 10 153022
QSF… G1/8 4 100 130709
QSF… G1/8 6 10 153023
QSF… G1/8 6 100 130710
QSF… G1/8 8 10 153025
QSF… G1/8 8 50 130711
QSF… G1/4 4 10 190650
QSF… G1/4 6 10 153024
QSF… G1/4 6 100 130712
QSF… G1/4 8 10 153026
QSF… G1/4 8 50 130713
QSF… G1/4 10 10 153028
QSF… G1/4 10 50 130714
QSF… G1/4 12 10 190651
QSF… G3/8 6 10 190652
QSF… G3/8 8 10 153027
QSF… G3/8 8 50 130715
QSF… G3/8 10 10 153029
QSF… G3/8 10 50 130716
QSF… G3/8 12 10 153030
QSF… G3/8 12 20 130717
QSF… G1/2 12 1 190653
QSF… G1/2 16 1 190654

Typ D1 D2 PE TN

QS-…-I R1/8 4 10 153012
QS-…-I R1/8 6 10 153013
QS-…-I R1/8 8 10 153015
QS-…-I R1/8 10 10 190647
QS-…-I R1/4 6 10 153014
QS-…-I R1/4 8 10 153016
QS-…-I R1/4 10 10 153018
QS-…-I R1/4 12 10 190649
QS-…-I R3/8 8 10 153017
QS-…-I R3/8 10 10 153019
QS-…-I R3/8 12 10 153020
QS-…-I R1/2 10 1 190648
QS-…-I R1/2 12 1 153021
QS-…-I G1/8 4 10 186106
QS-…-I G1/8 4 100 133008
QS-…-I G1/8 6 10 186107
QS-…-I G1/8 6 100 133009
QS-…-I G1/8 8 10 186109
QS-…-I G1/8 8 100 133010
QS-…-I G1/8 10 10 132999
QS-…-I G1/8 10 100 133000
QS-…-I G1/4 6 10 186108
QS-…-I G1/4 8 10 186110
QS-…-I G1/4 10 10 186112
QS-…-I G3/8 8 10 186111
QS-…-I G3/8 10 10 186113
QS-…-I G3/8 12 10 186114
QS-…-I G1/2 12 1 186115

Typ D1 D2 PE TN

QSKL… M5 4 1 153294
QSKL… M5 6 1 153295
QSKL… R1/8 4 1 153429
QSKL… R1/8 6 1 153430
QSKL… R1/8 8 1 153432
QSKL… R1/4 6 1 153431
QSKL… R1/4 8 1 153433
QSKL… R1/4 10 1 153435
QSKL… R3/8 8 1 153434
QSKL… R3/8 10 1 153436
QSKL… R3/8 12 1 153437
QSKL… R1/2 12 1 153438
QSKL… G1/8 4 1 186304
QSKL… G1/8 6 1 186305
QSKL… G1/8 8 1 186307
QSKL… G1/4 6 1 186306
QSKL… G1/4 8 1 186308
QSKL… G1/4 10 1 186310
QSKL… R3/8 8 1 186309
QSKL… R3/8 10 1 186311
QSKL… R3/8 12 1 186312
QSKL… G1/2 12 1 186313

Typ D1 D2 PE TN

QSSF… G1/8 4 10 153162
QSSF… G1/8 6 10 153163
QSSF… G1/8 8 10 153165
QSSF… G1/4 4 10 190655
QSSF… G1/4 6 10 153164
QSSF… G1/4 8 10 153166
QSSF… G1/4 10 10 153168
QSSF… G3/8 6 10 190656
QSSF… G3/8 8 10 153167
QSSF… G3/8 10 10 153169
QSSF… G3/8 12 10 153170
QSSF… G1/2 12 1 153171
QSSF… G1/2 16 1 190657

Typ D1 D2 PE TN

QSL… R1/8 4 10 153045
QSL… R1/8 4 100 130728
QSL… R1/8 6 10 153046
QSL… R1/8 6 100 130729
QSL… R1/8 8 10 153048
QSL… R1/8 8 50 130730
QSL… R1/8 10 10 190658
QSL… R1/4 4 10 190659
QSL… R1/4 6 10 153047
QSL… R1/4 6 100 130731
QSL… R1/4 8 10 153049
QSL… R1/4 8 50 130732
QSL… R1/4 10 10 153051
QSL… R1/4 10 50 130733
QSL… R1/4 12 10 164981
QSL… R1/4 12 20 130734
QSL… R3/8 6 10 190660
QSL… R3/8 8 10 153050
QSL… R3/8 8 50 130735
QSL… R3/8 10 10 153052
QSL… R3/8 10 20 130736
QSL… R3/8 12 10 153053
QSL… R3/8 12 20 130737
QSL… R3/8 16 1 164958
QSL… R1/2 10 1 190661
QSL… R1/2 12 1 153054
QSL… R1/2 12 20 130738
QSL… R1/2 16 1 153055
QSL… R1/2 16 20 130739

Typ D1 D2 PE TN

QSLL… R1/8 4 10 153076
QSLL… R1/8 6 10 153077
QSLL… R1/8 8 10 153079
QSLL… R1/4 4 10 190662
QSLL… R1/4 6 10 153078
QSLL… R1/4 8 10 153080
QSLL… R1/4 10 10 153082
QSLL… R3/8 6 10 190663
QSLL… R3/8 8 10 153081
QSLL… R3/8 10 10 153083
QSLL… R3/8 12 10 153084
QSLL… R1/2 10 1 190664
QSLL… R1/2 12 1 153085
QSLL… G1/8 4 10 186127
QSLL… G1/8 4 100 133015
QSLL… G1/8 6 10 186128
QSLL… G1/8 6 100 133016
QSLL… G1/8 8 10 186130
QSLL… G1/8 8 100 133017
QSLL… G1/4 6 10 186129
QSLL… G1/4 8 10 186131
QSLL… G1/4 10 10 186133
QSLL… G1/4 12 10 132596
QSLL… G3/8 8 10 186132
QSLL… G3/8 10 10 186134
QSLL… G3/8 12 10 186135
QSLL… G1/2 12 1 186136
QSLL… G1/2 16 1 190665

Typ D1 D2 PE TN

QSLV-…-I R1/8 6 10 153097
QSLV-…-I R1/8 8 10 153099
QSLV-…-I R1/4 6 10 153098
QSLV-…-I R1/4 8 10 153100
QSLV-…-I R1/4 10 10 153102
QSLV-…-I R3/8 8 10 153101
QSLV-…-I R3/8 10 10 153103
QSLV-…-I R3/8 12 10 153104
QSLV-…-I R1/2 12 1 153105
QSLV-…-I G1/8 6 10 186148
QSLV-…-I G1/8 8 10 186150
QSLV-…-I G1/4 6 10 186149
QSLV-…-I G1/4 8 10 186151
QSLV-…-I G1/4 10 10 186153
QSLV-…-I G3/8 8 10 186152
QSLV-…-I G3/8 10 10 186154
QSLV-…-I G3/8 12 10 186155
QSLV-…-I G1/2 12 1 186156

Typ D1 D2 PE TN

QSK… M5 4 1 153291
QSK… M5 6 1 153292
QSK… R1/8 4 1 153419
QSK… R1/8 6 1 153420
QSK… R1/8 8 1 153422
QSK… R1/4 6 1 153421
QSK… R1/4 8 1 153423
QSK… R1/4 10 1 153425
QSK… R3/8 8 1 153424
QSK… R3/8 10 1 153426
QSK… R3/8 12 1 153427
QSK… R1/2 12 1 153428
QSK… G1/8 4 1 186294
QSK… G1/8 6 1 186295
QSK… G1/8 8 1 186297
QSK… G1/4 6 1 186296
QSK… G1/4 8 1 186298
QSK… G1/4 10 1 186300
QSK… R3/8 8 1 186299
QSK… R3/8 10 1 186301
QSK… R3/8 12 1 186302
QSK… G1/2 12 1 186303

Typ D1 D2 PE TN

QSL… G1/8 4 10 186116
QSL… G1/8 4 100 132048
QSL… G1/8 6 10 186117
QSL… G1/8 6 100 132049
QSL… G1/8 8 10 186119
QSL… G1/8 8 50 132050
QSL… G1/4 6 10 186118
QSL… G1/4 6 100 132051
QSL… G1/4 8 10 186120
QSL… G1/4 8 50 132052
QSL… G1/4 10 10 186122
QSL… G1/4 10 50 132053
QSL… G1/4 12 10 186351
QSL… G1/4 12 20 132054
QSL… G3/8 8 10 186121
QSL… G3/8 8 50 132055
QSL… G3/8 10 10 186123
QSL… G3/8 10 20 132056
QSL… G3/8 12 10 186124
QSL… G3/8 12 20 132057
QSL… G3/8 16 1 186348
QSL… G1/2 12 1 186125
QSL… G1/2 12 20 132058
QSL… G1/2 16 1 186126
QSL… G1/2 16 20 132059

Typ D1 D2 PE TN

QSLF… G1/8 4 10 153273
QSLF… G1/8 6 10 153274
QSLF… G1/8 8 10 153276
QSLF… G1/4 6 10 153275
QSLF… G1/4 8 10 153277
QSLF… G1/4 10 10 153279
QSLF… G3/8 8 10 153278
QSLF… G3/8 10 10 153280

Typ D1 D2 PE TN

QSLV… M5 6 10 190666
QSLV… R1/8 4 10 153086
QSLV… R1/8 4 100 130749
QSLV… R1/8 6 10 153087
QSLV… R1/8 6 100 130750
QSLV… R1/8 8 10 153089
QSLV… R1/8 8 50 130751
QSLV… R1/4 6 10 153088
QSLV… R1/4 6 100 130752
QSLV… R1/4 8 10 153090
QSLV… R1/4 8 50 130753
QSLV… R1/4 10 10 153092
QSLV… R1/4 10 50 130754
QSLV… R3/8 8 10 153091
QSLV… R3/8 10 10 153093
QSLV… R3/8 12 10 153094
QSLV… R1/2 12 1 153095
QSLV… R1/2 16 1 153096
QSLV… G1/8 4 10 186137
QSLV… G1/8 4 100 132060
QSLV… G1/8 6 10 186138
QSLV… G1/8 6 100 132061
QSLV… G1/8 8 10 186140
QSLV… G1/8 8 50 132062
QSLV… G1/4 6 10 186139
QSLV… G1/4 6 100 132063
QSLV… G1/4 8 10 186141
QSLV… G1/4 8 50 132064
QSLV… G1/4 10 10 186143
QSLV… G1/4 10 50 132065
QSLV… G3/8 8 10 186142
QSLV… G3/8 10 10 186144
QSLV… G3/8 12 10 186145
QSLV… G1/2 12 1 186146
QSLV… G1/2 16 1 186147

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar

 Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl
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QS Standard

L-Rotationsverschraubung

T-Steckverschraubung T-Steckverschraubung Y-Steckverschraubung

Y-Steckverschraubung

Mehrfachverteiler Y-Steckverschraubung Mehrfachverteiler 

Mehrfachverteiler Mehrfachverteiler Mehrfachverteiler 

Mehrfachverteiler

Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen in Polymer­
ausführung für die nebenstehenden Anwendungen.

Mit den passenden Schläuchen vom Poster 8 „Kunststoffschläuche“ 
erhalten Sie damit immer die passende Schlauch-Verschraubungs-
Kombination.

Standard: PEN/QS

Vielfältig einsetzbar – bei attrak­
tivem Preis. Flexibel durch hohe 
Beständigkeiten, gut zu instal­
lieren durch optimierte Biege­
radien. Hohe Abriebfestigkeit in 
dynamischen Anwendungen.

Große Auswahl an Varianten:  
PUN/QS

Maximale Flexibilität bei Stan­
dardanwendungen durch sehr 
große Kombinationsvielfalt der 
unterschiedlichen Typen.

Erweiterter Druckbereich:  
PAN/QS

Erfüllt alle Anforderungen auch 
bei Standardanwendungen in 
erweiterten Druck- und Tempe­
raturbereichen.

Steckverschraubung
45° Winkelstück

T-Steckverschraubung Y-SteckverschraubungT-Steckverschraubung

L-Rotations-Steckverschraubung
360° rotierend

Typ D1 D2 PE TN

QST… G1/8 4 10 186157
QST… G1/8 4 100 132066
QST… G1/8 6 10 186158
QST… G1/8 6 100 132067
QST… G1/8 8 10 186160
QST… G1/8 8 50 132068
QST… G1/4 6 10 186159
QST… G1/4 6 100 132069
QST… G1/4 8 10 186161
QST… G1/4 8 50 132070
QST… G1/4 10 10 186163
QST… G1/4 10 50 132071
QST… G1/4 12 10 132597
QST… G3/8 8 10 186162
QST… G3/8 8 50 132072
QST… G3/8 10 10 186164
QST… G3/8 10 20 132073
QST… G3/8 12 10 186165
QST… G3/8 12 20 132074
QST… G3/8 16 1 186349
QST… G1/2 12 1 186166
QST… G1/2 16 1 186167

Typ D1 D2 PE TN

QSTL… R1/8 4 10 153117
QSTL… R1/8 4 100 130824
QSTL… R1/8 6 10 153118
QSTL… R1/8 6 100 130825
QSTL… R1/8 8 10 153120
QSTL… R1/8 8 50 130826
QSTL… R1/4 6 10 153119
QSTL… R1/4 6 100 130827
QSTL… R1/4 8 10 153121
QSTL… R1/4 8 50 130828
QSTL… R1/4 10 10 153123
QSTL… R1/4 10 50 130829
QSTL… R3/8 8 10 153122
QSTL… R3/8 10 10 153124
QSTL… R3/8 12 10 153125
QSTL… R1/2 12 1 153126
QSTL… R1/2 16 1 153127
QSTL… G1/8 4 10 186168
QSTL… G1/8 4 100 132075
QSTL… G1/8 6 10 186169
QSTL… G1/8 6 100 132076
QSTL… G1/8 8 10 186171
QSTL… G1/8 8 50 132077
QSTL… G1/4 6 10 186170
QSTL… G1/4 6 100 132078
QSTL… G1/4 8 10 186172
QSTL… G1/4 8 50 132079
QSTL… G1/4 10 10 186174
QSTL… G1/4 10 50 132080
QSTL… G3/8 8 10 186173
QSTL… G3/8 10 10 186175
QSTL… G3/8 12 10 186176
QSTL… G1/2 12 1 186177
QSTL… G1/2 16 1 186178

Typ D1 D2 PE TN

QSY… M5 4 10 190673
QSY… M5 6 10 190674
QSY… R1/8 4 10 153138
QSY… R1/8 6 10 153139
QSY… R1/8 8 10 153141
QSY… R1/4 4 10 190675
QSY… R1/4 6 10 153140
QSY… R1/4 8 10 153142
QSY… R1/4 10 10 153144
QSY… R3/8 8 10 153143
QSY… R3/8 10 10 153145
QSY… R3/8 12 10 153146
QSY… R1/2 12 10 153147
QSY… G1/8 4 10 186179
QSY… G1/8 6 10 186180
QSY… G1/8 8 10 186182
QSY… G1/4 6 10 186181
QSY… G1/4 8 10 186183
QSY… G1/4 10 10 186185
QSY… G3/8 8 10 186184
QSY… G3/8 10 10 186186
QSY… G3/8 12 10 186187
QSY… G1/2 12 1 186188

Typ D1 D2 PE TN

QSYL… R1/8 4 1 153172
QSYL… R1/8 6 1 153173
QSYL… R1/8 8 1 153175
QSYL… R1/4 6 1 153174
QSYL… R1/4 8 1 153176
QSYL… R1/4 10 1 153178
QSYL… R3/8 8 1 153177
QSYL… R3/8 10 1 153179
QSYL… R3/8 12 1 153180
QSYL… R1/2 12 1 153181
QSYL… G1/8 4 1 186189
QSYL… G1/8 6 1 186190
QSYL… G1/8 8 1 186192
QSYL… G1/4 6 1 186191
QSYL… G1/4 8 1 186193
QSYL… G1/4 10 1 186195
QSYL… R3/8 8 1 186194
QSYL… R3/8 10 1 186196
QSYL… R3/8 12 1 186197
QSYL… G1/2 12 1 186198

Typ D1 D2 PE TN

QSYTF… R1/8 6 1 153196
QSYTF… R1/4 8 1 153197
QSYTF… R3/8 10 1 153198
QSYTF… R1/2 12 1 153199
QSYTF… G1/8 6 1 186213
QSYTF… G1/4 8 1 186214
QSYTF… G3/8 10 1 186215
QSYTF… G1/2 12 1 186216

Typ D1 D2 PE TN

QSLV3… R1/8 4 1 153221
QSLV3… R1/8 6 1 153222
QSLV3… R1/8 8 1 153224
QSLV3… R1/4 6 1 153223
QSLV3… R1/4 8 1 153225
QSLV3… R1/4 10 1 153227
QSLV3… R3/8 8 1 153226
QSLV3… R3/8 10 1 153228
QSLV3… R3/8 12 1 153229
QSLV3… R1/2 12 1 153230
QSLV3… G1/8 4 1 186233
QSLV3… G1/8 6 1 186234
QSLV3… G1/8 8 1 186236
QSLV3… G1/4 6 1 186235
QSLV3… G1/4 8 1 186237
QSLV3… G1/4 10 1 186239
QSLV3… G3/8 8 1 186238
QSLV3… G3/8 10 1 186240
QSLV3… G3/8 12 1 186241
QSLV3… G1/2 12 1 186242

Typ D1 D2 PE TN

QSLV6… R1/8 4 1 153241
QSLV6… R1/8 6 1 153242
QSLV6… R1/8 8 1 153244
QSLV6… R1/4 6 1 153243
QSLV6… R1/4 8 1 153245
QSLV6… R1/4 10 1 153247
QSLV6… R3/8 8 1 153246
QSLV6… R3/8 10 1 153248
QSLV6… R3/8 12 1 153249
QSLV6… R1/2 12 1 153250
QSLV6… G1/8 4 1 186253
QSLV6… G1/8 6 1 186254
QSLV6… G1/8 8 1 186256
QSLV6… G1/4 6 1 186255
QSLV6… G1/4 8 1 186257
QSLV6… G1/4 10 1 186259
QSLV6… G3/8 8 1 186258
QSLV6… G3/8 10 1 186260
QSLV6… G3/8 12 1 186261
QSLV6… G1/2 12 1 186262

Typ D1 D2 PE TN

QSLV2… R1/8 4 1 153211
QSLV2… R1/8 6 1 153212
QSLV2… R1/8 8 1 153214
QSLV2… R1/4 6 1 153213
QSLV2… R1/4 8 1 153215
QSLV2… R1/4 10 1 153217
QSLV2… R3/8 8 1 153216
QSLV2… R3/8 10 1 153218
QSLV2… R3/8 12 1 153219
QSLV2… R1/2 12 1 153220
QSLV2… G1/8 4 1 186223
QSLV2… G1/8 6 1 186224
QSLV2… G1/8 8 1 186226
QSLV2… G1/4 6 1 186225
QSLV2… G1/4 8 1 186227
QSLV2… G1/4 10 1 186229
QSLV2… R3/8 8 1 186228
QSLV2… R3/8 10 1 186230
QSLV2… R3/8 12 1 186231
QSLV2… G1/2 12 1 186232

Typ D1 D2 PE TN

QSLV4… R1/8 4 1 153231
QSLV4… R1/8 6 1 153232
QSLV4… R1/8 8 1 153234
QSLV4… R1/4 6 1 153233
QSLV4… R1/4 8 1 153235
QSLV4… R1/4 10 1 153237
QSLV4… R3/8 8 1 153236
QSLV4… R3/8 10 1 153238
QSLV4… R3/8 12 1 153239
QSLV4… R1/2 12 1 153240
QSLV4… G1/8 4 1 186243
QSLV4… G1/8 6 1 186244
QSLV4… G1/8 8 1 186246
QSLV4… G1/4 6 1 186245
QSLV4… G1/4 8 1 186247
QSLV4… G1/4 10 1 186249
QSLV4… R3/8 8 1 186248
QSLV4… R3/8 10 1 186250
QSLV4… R3/8 12 1 186251
QSLV4… G1/2 12 1 186252

Typ D1 D2 PE TN

QSQ… R1/8 4 1 153206
QSQ… R1/8 6 1 153208
QSQ… R1/4 4 1 153207
QSQ… R1/4 6 1 153288
QSQ… G1/8 4 1 186220
QSQ… G1/8 6 1 186222
QSQ… G1/4 4 1 186221
QSQ… G1/4 6 1 186263

Typ D1 D2 PE TN

QST3… R1/8 6 1 153200
QST3… R1/4 8 1 153201
QST3… R3/8 10 1 153202
QST3… G1/8 6 1 186217
QST3… G1/4 8 1 186218
QST3… G3/8 10 1 186219

Typ D1 D2 PE TN

QSW… R1/8 4 10 130596
QSW… R1/8 6 10 130597
QSW… R1/8 8 10 130598
QSW… R1/4 6 10 130599
QSW… G1/4 8 10 130600
QSW… G1/4 10 10 130601
QSW… R3/8 10 10 130602
QSW… R3/8 12 10 130603
QSW… R1/2 12 1 130604
QSW… G1/2 16 1 130605

Typ D1 D2 PE TN

QST… R1/8 4 10 153106
QST… R1/8 4 100 130793
QST… R1/8 6 10 153107
QST… R1/8 6 100 130794
QST… R1/8 8 10 153109
QST… R1/8 8 10 130795
QST… R1/8 10 50 190667
QST… R1/4 4 10 190668
QST… R1/4 6 10 153108
QST… R1/4 6 10 130796
QST… R1/4 8 100 153110
QST… R1/4 8 10 130797
QST… R1/4 10 50 153112
QST… R1/4 10 10 130798
QST… R1/4 12 50 190669
QST… R3/8 6 10 190670
QST… R3/8 8 10 153111
QST… R3/8 8 10 130799
QST… R3/8 10 50 153113
QST… R3/8 10 10 130800
QST… R3/8 12 20 153114
QST… R3/8 12 10 130801
QST… R3/8 16 20 164959
QST… R1/2 10 1 190672
QST… R1/2 12 1 153115
QST… R1/2 16 1 153116

Typ D1 D2 PE TN

QSR… M5 4 1 153526
QSR… M5 6 1 153527
QSR… R1/8 4 1 153401
QSR… R1/8 6 1 153402
QSR… R1/8 8 1 153404
QSR… R1/4 6 1 153403
QSR… R1/4 8 1 153405
QSR… R3/8 8 1 153406
QSR… R3/8 10 1 153407
QSR… R3/8 12 1 153408
QSR… R1/2 12 1 153409
QSR… G1/8 4 1 186276
QSR… G1/8 6 1 186277
QSR… G1/8 8 1 186279
QSR… G1/4 6 1 186278
QSR… G1/4 8 1 186280
QSR… G3/8 8 1 186281
QSR… G3/8 10 1 186282
QSR… R3/8 12 1 186283
QSR… G1/2 12 1 186284

Typ D1 D2 PE TN

QSRL… M5 4 1 153529
QSRL… M5 6 1 153530
QSRL… R1/8 4 1 153410
QSRL… R1/8 6 1 153411
QSRL… R1/8 8 1 153413
QSRL… R1/4 6 1 153412
QSRL… R1/4 8 1 153414
QSRL… R3/8 8 1 153415
QSRL… R3/8 10 1 153416
QSRL… R3/8 12 1 153417
QSRL… R1/2 12 1 153418
QSRL… G1/8 4 1 186285
QSRL… G1/8 6 1 186286
QSRL… G1/8 8 1 186288
QSRL… G1/4 6 1 186287
QSRL… G1/4 8 1 186289
QSRL… G3/8 8 1 186290
QSRL… G3/8 10 1 186291
QSRL… G3/8 12 1 186292
QSRL… G1/2 12 1 186293

Typ D1 D2 PE TN

QSTF… R1/8 4 10 153182
QSTF… R1/8 6 10 153183
QSTF… R1/8 8 10 153185
QSTF… R1/4 6 10 153184
QSTF… R1/4 8 10 153186
QSTF… R1/4 10 10 153188
QSTF… R3/8 8 10 153187
QSTF… R3/8 10 10 153189
QSTF… R3/8 12 10 153190
QSTF… R1/2 12 10 153191
QSTF… G1/8 4 10 186199
QSTF… G1/8 6 10 186200
QSTF… G1/8 8 10 186202
QSTF… G1/4 6 10 186201
QSTF… G1/4 8 10 186203
QSTF… G1/4 10 10 186205
QSTF… R3/8 8 10 186204
QSTF… R3/8 10 10 186206
QSTF… R3/8 12 1 186207
QSTF… G1/2 12 1 186208

Typ D1 D2 PE TN

QSYLV… R1/8 6 1 153192
QSYLV… R1/4 8 1 153193
QSYLV… R3/8 10 1 153194
QSYLV… R1/2 12 1 153195
QSYLV… G1/8 6 1 186209
QSYLV… G1/4 8 1 186210
QSYLV… G3/8 10 1 186211
QSYLV… G1/2 12 1 186212

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar

 Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl



Steckverbindung Steckverbindung

QS Standard – Steckverbindungen

Steckverbindung

Steckverbindung
mit Steckhülse

L-Steckverbindung

T-Steckverbindung 

X-Steckverbindung

Y-Steckverbindung

Blindstopfen

Steckverbindung

Steckkappe

Steckverbindung
mit Steckhülse 

Steckhülse 

Schott-Steckverbindung 

Schott-Steckverbindung
mit Festbund

Sperr-Steckverbindung

L-Steckverbindung

L-Steckverbindung
mit Steckhülse

L-Steckverbindung
mit langer Steckhülse

T-Steckverbindung

X-Steckverbindung

Mehrfachverteiler 
reduzierend

Y-Steckverbindung

Y-Steckverbindung
mit Steckhülse

Mehrfachverteiler 
reduzierend

Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen in Polymer­
ausführung für die nebenstehenden Anwendungen.

Mit den passenden Schläuchen vom Poster 8 „Kunststoffschläuche“ 
erhalten Sie damit immer die passende Schlauch-Verschraubungs-
Kombination.

Standard: PEN/QS

Vielfältig einsetzbar – bei attrak­
tivem Preis. Flexibel durch hohe 
Beständigkeiten, gut zu instal­
lieren durch optimierte Biege­
radien. Hohe Abriebfestigkeit in 
dynamischen Anwendungen.

Große Auswahl an Varianten:  
PUN/QS

Maximale Flexibilität bei Stan­
dardanwendungen durch sehr 
große Kombinationsvielfalt der 
unterschiedlichen Typen.

Erweiterter Druckbereich:  
PAN/QS

Erfüllt alle Anforderungen auch 
bei Standardanwendungen in 
erweiterten Druck- und Tempe­
raturbereichen.

Steckverbindung
mit Steckhülse

Schott-Steckverbindung
sperrend

Schott-Steckverbindung

QS Standard, Mini QS Standard

Typ D1 D2 PE TN

QSM-… 3 2 10 133029
QSM-… 3 3 10 153323
QSM-… 3 3 100 130757
QSM-… 4 4 10 153324
QSM-… 4 4 100 130758
QSM-… 6 6 10 153325
QSM-… 6 6 100 130759
reduzierend
QSM-… 4 3 10 153326
QSM-… 4 3 100 130760
QSM-… 6 4 10 153327
QSM-… 6 4 100 130761

Typ D1 D2 PE TN

QSM-…H 3 2 10 133035
QSM-…H 4 3 10 153328
QSM-…H 4 3 100 130762
QSM-…H 6 4 10 153329
QSM-…H 6 4 100 130763

Typ D1 D2 PE TN

QSMT-… 2 2 10 133034
QSMT-… 3 3 10 153365
QSMT-… 4 4 10 153366
QSMT-… 4 4 100 130782
QSMT-… 6 6 10 153367
QSMT-… 6 6 100 130783
reduzierend
QSMT-… 4 3 10 153368
QSMT-… 6 4 10 153369

Typ D1 D2 PE TN

QSMX 3 3 10 153378
QSMX 4 4 10 153379
QSMX 6 6 10 153380

Typ D1 D2 PE TN

QS-… 4 4 10 153031
QS-… 4 4 100 130686
QS-… 6 6 10 153032
QS-… 6 6 100 130687
QS-… 8 8 10 153033
QS-… 8 8 50 130688
QS-… 10 10 10 153034
QS-… 10 10 50 130689
QS-… 12 12 10 153035
QS-… 12 12 20 130690
QS-… 16 16 1 153036
reduzierend
QS-… 6 4 10 153037
QS-… 6 4 100 130691
QS-… 8 4 10 130606
QS-… 8 6 10 153038
QS-… 8 6 50 130692
QS-… 10 6 10 130607
QS-… 10 8 10 153039
QS-… 10 8 50 130693
QS-… 12 8 10 130608
QS-… 12 10 10 153040
QS-… 12 10 20 130694

Typ D1 D2 PE TN

QS-...H 6 4 10 153041
QS-...H 6 4 100 130695
QS-...H 8 4 10 130622
QS-...H 8 6 10 153042
QS-...H 8 6 50 130696
QS-...H 10 6 10 130623
QS-...H 12 6 10 132981
QS-...H 10 8 10 153043
QS-...H 10 8 50 130697
QS-...H 12 8 10 130624
QS-...H 12 10 10 153044
QS-...H 12 10 20 130698

Typ D1 PE TN

QSS-… 4 10 153157
QSS-… 4 100 130788
QSS-… 6 10 153158
QSS-… 6 100 130789
QSS-… 8 10 153159
QSS-… 8 50 130790
QSS-… 10 10 153160
QSS-… 10 50 130791
QSS-… 12 10 153161
QSS-… 12 20 130792

Typ D1 D2 PE TN

QSL-… 4 4 10 153070
QSL-… 4 4 100 130740
QSL-… 6 6 10 153071
QSL-… 6 6 100 130741
QSL-… 8 8 10 153072
QSL-… 8 8 50 130742
QSL-… 10 10 10 153073
QSL-… 10 10 50 130743
QSL-… 12 12 10 153074
QSL-… 12 12 20 130744
QSL-… 16 16 1 153075

Typ D1 D2 PE TN

QST-… 4 4 10 153128
QST-… 4 4 100 130802
QST-… 6 6 10 153129
QST-… 6 6 100 130803
QST-… 8 8 10 153130
QST-… 8 8 50 130804
QST-… 10 10 10 153131
QST-… 10 10 50 130805
QST-… 12 12 10 153132
QST-… 12 12 20 130806
QST-… 16 16 1 153133
reduzierend
QST-… 6 4 10 153134
QST-… 6 4 100 130820
QST-… 8 4 10 130613
QST-… 8 6 10 153135
QST-… 8 6 50 130821
QST-… 10 6 10 130614
QST-… 10 8 10 153136
QST-… 10 8 50 130822
QST-… 12 8 10 130615
QST-… 12 10 10 153137
QST-… 12 10 20 130823
QST-… 16 12 1 130616

Typ D1 D2 PE TN

QSY-… 4 4 10 153148
QSY-… 4 4 100 130807
QSY-… 6 6 10 153149
QSY-… 6 6 100 130808
QSY-… 8 8 10 153150
QSY-… 8 8 50 130809
QSY-… 10 10 10 153151
QSY-… 10 10 20 130810
QSY-… 12 12 10 153152
QSY-… 12 12 20 130811
QSY-… 16 16 1 130609
reduzierend
QSY-… 6 4 10 153153
QSY-… 6 4 100 130812
QSY-… 8 4 10 130610
QSY-… 8 6 10 153154
QSY-… 8 6 50 130813
QSY-… 10 6 10 130611
QSY-… 10 8 10 153155
QSY-… 10 8 20 130814
QSY-… 12 8 10 130612
QSY-… 12 10 10 153156
QSY-… 12 10 20 130815
QSY-… 16 12 1 190708

Typ D1 D2 PE TN

QSML-… 3 3 10 153343
QSML-… 4 4 10 153344
QSML-… 4 4 100 130766
QSML-… 6 6 10 153345
QSML-… 6 6 100 130767
mit Steckhülse
QSML-...H 3 3 10 153346
QSML-...H 4 4 10 153347
QSML-...H 6 6 10 153348
reduzierend
QSML-...H 4 3 10 153349
QSML-...H 6 4 10 153350

Typ D1 D2 PE TN

QSMY 2 2 10 133037
QSMY 3 3 10 153370
QSMY 4 4 10 153371
QSMY 6 6 10 153372
reduzierend
QSMY 4 3 10 153373
QSMY 6 4 10 153374

Typ D1 D2 PE TN

QSH-… 4 4 10 153251
QSH-… 4 4 100 130723
QSH-… 6 6 10 153252
QSH-… 6 6 100 130724
QSH-… 8 8 10 153253
QSH-… 8 8 50 130725
QSH-… 10 10 10 153254
QSH-… 10 10 50 130726
QSH-… 12 12 10 153255
QSH-… 12 12 20 130727
QSH-… 16 16 10 153256
reduzierend
QSH-… 6 4 10 153257
QSH-… 6 4 100 130718
QSH-… 8 4 10 130625
QSH-… 8 6 10 153258
QSH-… 8 6 50 130719
QSH-… 10 6 10 130626
QSH-… 10 8 10 153259
QSH-… 10 8 50 130720
QSH-… 12 8 10 130627
QSH-… 12 10 10 153260
QSH-… 12 10 20 130721
QSH-… 16 12 1 153261
QSH-… 16 12 20 130722

Typ D1 D2 PE TN

QSL-H-… 4 4 10 153056
QSL-H-… 4 4 100 130745
QSL-H-… 6 6 10 153057
QSL-H-… 6 6 100 130746
QSL-H-… 8 8 10 153058
QSL-H-… 8 8 50 130747
QSL-H-… 10 10 10 153059
QSL-H-… 10 10 50 130748
QSL-H-… 12 12 10 153060
reduzierend
QSL-H-… 6 4 10 153061
QSL-H-… 8 6 10 153062
QSL-H-… 10 8 10 153063
QSL-H-… 12 10 10 153064

Typ D1 D2 PE TN

QSL-HL-… 4 4 10 153065
QSL-HL-… 6 6 10 153066
QSL-HL-… 8 8 10 153067
QSL-HL-… 10 10 10 153068
QSL-HL-… 12 12 10 153069

Typ D1 D2 PE TN

QSX-… 8 8 10 153285
QSX-… 10 10 10 153286
QSX-… 12 12 10 153287

Typ D1 D2 PE TN

QSQ… 6 4 1 153209
QSQ… 8 6 1 153210

Typ D1 D2 PE TN

QSY-H… 4 4 10 130628
QSY-H…-B 6 6 10 133145
QSY-H…-B 8 8 10 133146
QSY-H…-B 10 10 10 133148
QSY-H…-B 12 12 10 133150
reduzierend
QSY-H… 6 4 10 130633
QSY-H…-B 8 6 10 133147
QSY-H…-B 10 8 10 133149
QSY-H…-B 12 10 10 133151

Typ D1 D2 PE TN

QSSK… 4 4 10 130637
QSSK… 6 6 10 130638
QSSK… 8 8 10 130639
QSSK… 10 10 10 130640
QSSK… 12 12 10 130641

Typ D1 D2 PE TN

QSS-F… 4 4 10 193950
QSS-F… 6 6 10 193951
QSS-F… 8 8 10 130642
QSS-F… 10 10 10 130643
QSS-F… 12 12 10 130644

Typ D1 PE TN

QSC-...H 4 10 153267
QSC-...H 4 100 130699
QSC-...H 6 10 153268
QSC-...H 6 100 130700
QSC-...H 8 10 153269
QSC-...H 8 50 130701
QSC-...H 10 10 153270
QSC-...H 10 50 130702
QSC-...H 12 10 153271
QSC-...H 12 20 130703
QSC-...H 16 10 153272

Typ D1 PE TN

QSMC-… 3 10 153381
QSC-… 4 10 153262
QSC-… 4 100 130704
QSC-… 6 10 153263
QSC-… 6 100 130705
QSC-… 8 10 153264
QSC-… 8 50 130706
QSC-… 10 10 153265
QSC-… 10 50 130707
QSC-… 12 10 153266
QSC-… 12 20 130708

Typ D1 D2 PE TN

QSK-… 4 4 10 153439
QSK-… 6 6 10 153440
QSK-… 8 8 10 153441
QSK-… 10 10 10 153442
QSK-… 12 12 10 153443

Typ D1 D2 PE TN

QST3… 6 4 1 153203
QST3… 8 6 1 153204
QST3… 10 8 1 153205

Typ D1 D2 PE TN

QSW-…HL 4 4 10 130617
QSW-…HL 6 6 10 130618
QSW-…HL 8 8 10 130619
QSW-…HL 10 10 10 130620
QSW-…HL 12 12 10 130621

Typ D1 D2 PE TN

QSMS-… 3 3 10 153375
QSMS-… 4 4 10 153376
QSMS-… 4 4 100 130780
QSMS-… 6 6 10 153377
QSMS-… 6 6 100 130781

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar

 Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Blindstopfen

Typ D1 PE TN

QSMC-...H 2 10 133036
QSMC-...H 3 10 153382



Metallische Steckverschraubungen/-verbindungen

NPQM

Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen  
in Metallausführung für die folgenden Anwendungen. 

Mit den passenden Schläuchen vom Poster 8 „Kunststoffschläuche“ 
erhalten Sie die passende Schlauch-Verschraubungs-Kombination. 

Höhere Drücke: PAN-MF/NPQM

Erfüllt Norm DIN 73378:  
ideal für den Einsatz in der 
Mobilpneumatik. Für erweiterte 
Temperaturbereiche bei gleich­
zeitig hohen Druckbereichen 
geeignet.

Resistent gegenüber Schweiß
spritzern: PAN-V0/QS-V0

Sicher auch in unmittelbarer 
Nähe zu Schweißspritzern:  
der doppelwandige Schlauch 
mit Spezialverschraubung

Steckverschraubung 
mit Innensechskant

Steckverschraubung 
Innengewinde

Steckverschraubung L-Steckverschraubung

T-Steckverschraubung L-Steckverschraubung

L-Steckverschraubung Steckhülse

Mehrfachverteiler

L-Steckverbindung
mit Hülse

T-Steckverbindung

T-Steckverbindung
mit Hülse

Y-Steckverbindung

L-Steckverbindung

Schott-SteckverbindungSteckverbindung
gerade

Steckverbindung 
gerade, mit Hülse

QS-V0
Steckverschraubung

Steckverschraubung

Steckverbindung L-Steckverschraubung

L-Steckverschraubung

L-Steckverbindung 

T-Steckverbindung

T-Steckverschraubung

T-Steckverbindung

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-DK M5 4 20 558657
NPQM-DK M5 6 20 558658
NPQM-DK M7 4 20 558659
NPQM-DK M7 6 20 558660

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-D G1/8 4 10 558674
NPQM-D G1/8 6 10 558675
NPQM-D G1/8 8 10 558676
NPQM-D G1/4 6 10 558678
NPQM-D G1/4 8 10 558679
NPQM-D G1/4 10 10 558680

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-D G1/8 4 10 558661
NPQM-D G1/8 6 10 558662
NPQM-D G1/8 8 10 558663
NPQM-D G1/4 6 10 558664
NPQM-D G1/4 8 10 558665
NPQM-D G1/4 10 10 558666
NPQM-D G1/4 12 10 558667
NPQM-D G3/8 8 10 558668
NPQM-D G3/8 10 10 558669
NPQM-D G3/8 12 10 558670
NPQM-D G3/8 14 1 570450
NPQM-D G1/2 10 10 558671
NPQM-D G1/2 12 10 558672
NPQM-D G1/2 14 1 570451

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-L M5 4 10 558704
NPQM-L M5 6 10 558705
NPQM-L G1/8 4 10 558708
NPQM-L G1/8 6 10 558709
NPQM-L G1/8 8 10 558710
NPQM-L G1/4 6 10 558711
NPQM-L G1/4 8 10 558712
NPQM-L G1/4 10 10 558713
NPQM-L G1/4 12 10 558714
NPQM-L G3/8 8 10 558715
NPQM-L G3/8 10 10 558716
NPQM-L G3/8 12 10 558717
NPQM-L G3/8 14 10 570460
NPQM-L G1/2 10 10 558718
NPQM-L G1/2 12 1 558719
NPQM-L G1/2 14 10 570461

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-T G1/8 4 10 558736
NPQM-T G1/8 6 10 558737
NPQM-T G1/8 8 10 558738
NPQM-T G1/4 6 10 558739
NPQM-T G1/4 8 10 558740
NPQM-T G1/4 10 10 558741
NPQM-T G3/8 8 10 558743
NPQM-T G3/8 10 10 558744
NPQM-T G3/8 12 10 558745
NPQM-T G1/2 12 10 558747

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-LK M5 3 10 558816
NPQM-LK M5 4 10 558817
NPQM-LK G1/8 4 10 558818
NPQM-LK G1/8 6 10 558819
NPQM-LK G1/8 8 10 558820
NPQM-LK G1/4 6 10 558821
NPQM-LK G1/4 8 10 558822
NPQM-LK G1/4 10 10 558823
NPQM-LK G3/8 10 10 558825

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-LH M5 4 10 558827
NPQM-LH M5 6 10 558828
NPQM-LH G1/8 4 10 558829
NPQM-LH G1/8 6 10 558830
NPQM-LH G1/8 8 10 558831
NPQM-LH G1/4 6 10 558832
NPQM-LH G1/4 8 10 558833
NPQM-LH G3/8 8 10 558834
NPQM-LH G3/8 10 10 558835
NPQM-LH G3/8 12 10 558836

Typ D1 PE TN

NPQM-D 4 10 558811
NPQM-D 6 10 558812
NPQM-D 8 10 558813
NPQM-D 10 10 558814
NPQM-D 12 10 558815
NPQM-D 14 1 570455

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-LFK G1/8 4 10 558837
NPQM-LFK G1/8 6 10 558838
NPQM-LFK G1/8 8 10 558839
NPQM-LFK G1/4 6 10 558840
NPQM-LFK G1/4 8 10 558841

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-L 4 4 10 558781
NPQM-L 6 6 10 558782
NPQM-L 8 8 10 558783
NPQM-L 10 10 10 558784

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-T 4 4 10 558786
NPQM-T 6 6 10 558787
NPQM-T 8 8 10 558788
NPQM-T 10 10 10 558789
NPQM-T 12 10 10 558790
NPQM-T 14 14 10 570454

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-Y 4 4 10 558798
NPQM-Y 6 6 10 558799
NPQM-Y 8 8 10 558800
NPQM-Y 10 10 10 558801
NPQM-Y 12 12 10 558802
reduzierend
NPQM-Y 6 4 10 558803
NPQM-Y 8 6 10 558804
NPQM-Y 10 8 10 558805

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-L 4 4 10 558776
NPQM-L 6 6 10 558777
NPQM-L 8 8 10 558778
NPQM-L 10 10 10 558779
NPQM-L 12 12 10 558780
NPQM-L 14 14 1 570453

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-H 4 4 10 558806
NPQM-H 6 6 10 558807
NPQM-H 8 8 10 558808
NPQM-H 10 10 10 558809
NPQM-H 12 12 10 558810

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-D 4 4 10 558760
NPQM-D 6 6 10 558761
NPQM-D 8 8 10 558762
NPQM-D 10 10 10 558763
NPQM-D 12 12 10 558764
NPQM-D 14 14 1 570452

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-D 4 6 10 558765
NPQM-D 4 8 10 558766
NPQM-D 6 4 10 558767
NPQM-D 6 8 10 558768
NPQM-D 6 10 10 558769
NPQM-D 6 12 10 558770
NPQM-D 6 14 1 570457
NPQM-D 8 6 10 558771
NPQM-D 8 10 10 558772
NPQM-D 8 12 10 558773
NPQM-D 8 14 1 570458
NPQM-D 10 12 10 558774
NPQM-D 10 14 1 570456
NPQM-D 12 14 1 570459

Typ D1 D2 PE TN

QS-V0 R1/8 4 10 132888
QS-V0 R1/8 6 10 160500
QS-V0 R1/8 8 10 160501
QS-V0 R1/4 6 10 160502
QS-V0 R1/4 8 10 160503
QS-V0 R1/4 10 10 160504
QS-V0 R1/4 12 10 160505
QS-V0 R3/8 8 10 160506
QS-V0 R3/8 10 10 160507
QS-V0 R3/8 12 10 160508
QS-V0 R1/2 10 10 160509
QS-V0 R1/2 12 10 160510

Typ D1 D2 PE TN

QS-V0 G1/8 6 10 186314
QS-V0 G1/8 8 10 186315
QS-V0 G1/4 6 10 186316
QS-V0 G1/4 8 10 186317
QS-V0 G1/4 10 10 186318
QS-V0 G1/4 12 10 186319
QS-V0 G3/8 8 10 186320
QS-V0 G3/8 10 10 186321
QS-V0 G3/8 12 10 186322
QS-V0 G1/2 10 10 186323
QS-V0 G1/2 12 10 186324

Typ D1 PE TN

QS-V0 4 10 132890
QS-V0 6 10 160546
QS-V0 8 10 160547
QS-V0 10 10 160548
QS-V0 12 10 160549

Typ D1 D2 PE TN

QSL-V0 R1/8 4 10 132891
QSL-V0 R1/8 6 10 160511
QSL-V0 R1/8 8 10 160512
QSL-V0 R1/4 6 10 160513
QSL-V0 R1/4 8 10 160514
QSL-V0 R1/4 10 10 160515
QSL-V0 R1/4 12 10 160516
QSL-V0 R3/8 8 10 160517
QSL-V0 R3/8 10 10 160518
QSL-V0 R3/8 12 10 160519
QSL-V0 R1/2 10 10 160520
QSL-V0 R1/2 12 10 160521

Typ D1 D2 PE TN

QSL-V0 G1/8 6 10 186325
QSL-V0 G1/8 8 10 186326
QSL-V0 G1/4 6 10 186327
QSL-V0 G1/4 8 10 186328
QSL-V0 G1/4 10 10 186329
QSL-V0 G1/4 12 10 186330
QSL-V0 G3/8 8 10 186331
QSL-V0 G3/8 10 10 186332
QSL-V0 G3/8 12 10 186333
QSL-V0 G1/2 10 10 186334
QSL-V0 G1/2 12 10 186335

Typ D1 PE TN

QSL-V0 4 10 132893
QSL-V0 6 10 160540
QSL-V0 8 10 160541
QSL-V0 10 10 160542
QSL-V0 12 10 160543

Typ D1 D2 PE TN

QST-V0 R1/8 4 10 132894
QST-V0 R1/8 6 10 160522
QST-V0 R1/8 8 10 160523
QST-V0 R1/4 6 10 160524
QST-V0 R1/4 8 10 160525
QST-V0 R1/4 10 10 160526
QST-V0 R1/4 12 10 160527
QST-V0 R3/8 8 10 160528
QST-V0 R3/8 10 10 160529
QST-V0 R3/8 12 10 160530
QST-V0 R1/2 10 10 160531
QST-V0 R1/2 12 10 160532

Typ D1 D2 PE TN

QST-V0 G1/8 6 10 186336
QST-V0 G1/8 8 10 186337
QST-V0 G1/4 6 10 186338
QST-V0 G1/4 8 10 186339
QST-V0 G1/4 10 10 186340
QST-V0 G1/4 12 10 186341
QST-V0 G3/8 8 10 186341
QST-V0 G3/8 10 10 186342
QST-V0 G3/8 12 10 186343
QST-V0 G1/2 10 10 186344
QST-V0 G1/2 12 10 186345

Typ D1 PE TN

QST-V0 4 10 132896
QST-V0 6 10 160533
QST-V0 8 10 160534
QST-V0 10 10 160535
QST-V0 12 10 160536

Typ D1 D2 PE TN

NPQM-T 4 4 10 558791
NPQM-T 6 6 10 558792
NPQM-T 8 8 10 558793
NPQM-T 10 10 10 558794

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar



Polymerverschraubungen

NPQP

Auf dieser Seite finden Sie die optimalen Verschraubungen  
in Polymerausführung für die folgenden Anwendungen. 

Mit den passenden Schläuchen vom Poster 8 „Kunststoffschläuche“ 
erhalten Sie die passende Schlauch-Verschraubungs-Kombination. 

Chemikalienbeständig:  
PLN/NPQP

Resistent gegen Reinigungs­
mittel, FDA-gelisteter Werkstoff 
und wirtschaftlich. Ein mögli­
cher Ersatz für die Kombination 
mit Edelstahlverschraubungen.

Hydrolysebeständig:  
PUN-H/NPKA

Hydrolysebeständig und geeignet  
für Wasseranwendungen.  
Reinraumtaugliche Kombination, 
FDA-gelisteter Werkstoff und 
korrosionsbeständig, da 100% 
Polymer. Sehr leichte Installation 
durch „Ein-Klick-Prinzip“.

Steckverschraubung L-Steckverschraubung L-Steckverschraubung
zusätzlicher Steckanschluss

T-Steckverschraubung Y-Steckverschraubung

Steckverbindung L-Steckverbindung

Schott-Steckverbindung

NPKA

T-Steckverbindung Y-Steckverbindung

Steckverbindung 
mit Hülse

Blindstopfen

Klickverschraubung
mit Innensechskant

L-Klickverschraubung

T-Klickverschraubung

Typ D1 D2 PE TN

NPKA-D G1/8 6 10 1243489

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-D R1/8 4 10 133041
NPQP-D R1/8 6 10 133043
NPQP-D R1/8 8 10 133045
NPQP-D R1/4 4 10 133042
NPQP-D R1/4 6 10 133044
NPQP-D R1/4 8 10 133046
NPQP-D R1/4 10 10 133047
NPQP-D R3/8 10 10 133048
NPQP-D R3/8 12 10 133049
NPQP-D R1/2 12 1 133050

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-L R1/8 4 10 133051
NPQP-L R1/8 6 10 133053
NPQP-L R1/8 8 10 133055
NPQP-L R1/4 4 10 133052
NPQP-L R1/4 6 10 133054
NPQP-L R1/4 8 10 133056
NPQP-L R1/4 10 10 133057
NPQP-L R3/8 10 10 133058
NPQP-L R3/8 12 10 133059
NPQP-L R1/2 12 1 133060

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-LQ R1/8 4 10 133061
NPQP-LQ R1/8 6 10 133063
NPQP-LQ R1/8 8 10 133065
NPQP-LQ R1/4 4 10 133062
NPQP-LQ R1/4 6 10 133064
NPQP-LQ R1/4 8 10 133066
NPQP-LQ R1/4 10 10 133067
NPQP-LQ R3/8 10 10 133068
NPQP-LQ R3/8 12 10 133069
NPQP-LQ R1/2 12 1 133070

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-T R1/8 4 10 133071
NPQP-T R1/8 6 10 133073
NPQP-T R1/8 8 10 133075
NPQP-T R1/4 4 10 133072
NPQP-T R1/4 6 10 133074
NPQP-T R1/4 8 10 133076
NPQP-T R1/4 10 10 133077
NPQP-T R3/8 10 10 133078
NPQP-T R3/8 12 10 133079
NPQP-T R1/2 12 1 133080

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-Y R1/8 4 10 133081
NPQP-Y R1/8 6 10 133083
NPQP-Y R1/8 8 10 133085
NPQP-Y R1/4 4 10 133082
NPQP-Y R1/4 6 10 133084
NPQP-Y R1/4 8 10 133086
NPQP-Y R1/4 10 10 133087
NPQP-Y R3/8 10 10 133088
NPQP-Y R3/8 12 10 133089
NPQP-Y R1/2 12 1 133090

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-D 4 4 10 133091
NPQP-D 6 6 10 133092
NPQP-D 8 8 10 133093
NPQP-D 10 10 10 133094
NPQP-D 12 12 10 133095
reduzierend
NPQP-D 6 4 10 133096
NPQP-D 8 6 10 133097
NPQP-D 10 8 10 133098
NPQP-D 12 10 10 133099

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-L 4 4 10 133105
NPQP-L 6 6 10 133106
NPQP-L 8 8 10 133107
NPQP-L 10 10 10 133108
NPQP-L 12 12 10 133109

Typ D1 PE TN

NPQP-H 4 1 133100
NPQP-H 6 1 133101
NPQP-H 8 1 133102
NPQP-H 10 1 133103
NPQP-H 12 1 133104

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-T 4 4 10 133110
NPQP-T 6 6 10 133111
NPQP-T 8 8 10 133112
NPQP-T 10 10 10 133113
NPQP-T 12 12 10 133114
reduzierend
NPQP-T 6 4 10 133115
NPQP-T 8 6 10 133116
NPQP-T 10 8 10 133117
NPQP-T 12 10 10 133118

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-Y 4 4 10 133119
NPQP-Y 6 6 10 133120
NPQP-Y 8 8 10 133121
NPQP-Y 10 10 10 133122
NPQP-Y 12 12 10 133123
reduzierend
NPQP-Y 6 4 10 133124
NPQP-Y 8 6 10 133125
NPQP-Y 10 8 10 133126
NPQP-Y 12 10 10 133127

Typ D1 D2 PE TN

NPQP-D 4 6 10 133133
NPQP-D 4 8 10 133134
NPQP-D 6 8 10 133135
NPQP-D 6 10 10 133136
NPQP-D 8 10 10 133137
NPQP-D 8 12 10 133138
NPQP-D 10 12 10 133139

Typ D1 PE TN

NPQP-P 4 10 133128
NPQP-P 6 10 133129
NPQP-P 8 10 133130
NPQP-P 10 10 133131
NPQP-P 12 10 133132

Typ D1 D2 PE TN

NPKA-L G1/8 6 10 1655429

Typ D1 D2 PE TN

NPKA-T 6 6 10 1590710

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar



Metall- und Spezialverschraubungen/-verbindungen

NPQH NPQR

Chemikalienbeständig Clean DesignChemikalienbeständig, lebensmitteltauglich4), hydrolysebeständig, druckbeständig, resistent gegen Schweißspritzer

Steckverbindung
mit Steckhülse

Steckhülse

SteckverbindungSteckverschraubung
Außengewinde mit 
Außensechskant

Steckverschraubung
Innengewinde mit 
Außensechskant

Steckverschraubung
mit Steckhülse

Steckverschraubung
Außengewinde mit 
Innensechskant

T-Steckverbindung

T-Steckverschraubung
Außengewinde mit 
Außensechskant

Verschlussschraube

Y-Steckverbindung

Blindstopfen

L-Lang-Steckverschraubung
Außengewinde mit 
Außensechskant

L-SteckverbindungL-Steckverschraubung 
Außengewinde mit 
Außensechskant

Schott-Steckverschraubung
Innengewinde mit 
Außensechskant

Schott-Steckverbindung

L-Steckverbindung

T-Steckverbindung

Schott-Steckverbindung

Verschlussschraube

Y-Steckverbindung

T-Steckverschraubung
 Außengewinde mit  
Außensechskant

L-Steckverschraubung
Außengewinde mit  
Außensechskant

Steckverbindung

Steckverbindung
Reduzierend

NPCK, Edelstahl
Clean Design Verschraubung

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-D 4 6 10 578304
NPQH-D 4 8 10 578305
NPQH-D 4 10 10 578307
NPQH-D 6 8 10 578306
NPQH-D 6 10 10 578308
NPQH-D 6 12 10 578310
NPQH-D 6 14 10 578313
NPQH-D 8 10 10 578309
NPQH-D 8 12 10 578311
NPQH-D 8 14 10 578314
NPQH-D 10 12 10 578312
NPQH-D 10 14 10 578315
NPQH-D 12 14 10 578316

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-D 4 4 10 578317
NPQH-D 6 6 10 578318
NPQH-D 8 8 10 578319
NPQH-D 10 10 10 578320
NPQH-D 12 12 10 578321
NPQH-D 14 14 10 578322

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-D 4 4 10 578323
NPQH-D 6 6 10 578324
NPQH-D 8 8 10 578325
NPQH-D 10 10 10 578326
NPQH-D 12 12 10 578327
NPQH-D 14 14 10 578328
reduzierend
NPQH-D 6 4 10 578329
NPQH-D 8 6 10 578330
NPQH-D 12 8 10 578331
NPQH-D 14 10 10 578332
NPQH-D 14 12 10 578333

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-D M5 4 10 578334
NPQH-D M5 6 10 578335
NPQH-D M7 4 10 578336
NPQH-D M7 6 10 578337
NPQH-D G1/8 4 10 578338
NPQH-D G1/8 6 10 578339
NPQH-D G1/8 8 10 578340
NPQH-D G1/4 6 10 578341
NPQH-D G1/4 8 10 578342
NPQH-D G1/4 10 10 578343
NPQH-D G1/4 12 10 578344
NPQH-D G3/8 8 10 578345
NPQH-D G3/8 10 10 578346
NPQH-D G3/8 12 10 578347
NPQH-D G3/8 14 10 578348
NPQH-D G1/2 10 1 578349
NPQH-D G1/2 12 1 578350
NPQH-D G1/2 14 1 578351

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-D G1/8F 4 10 578352
NPQH-D G1/8F 6 10 578353
NPQH-D G1/8F 8 10 578354
NPQH-D G1/4F 4 10 578355
NPQH-D G1/4F 6 10 578356
NPQH-D G1/4F 8 10 578357

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-D M5 4 10 578358
NPQH-D M5 6 10 578359
NPQH-D G1/8 4 10 578360
NPQH-D G1/8 6 10 578361
NPQH-D G1/8 8 10 578362
NPQH-D G1/4 6 10 578363
NPQH-D G1/4 8 10 578364
NPQH-D G1/4 10 10 578365
NPQH-D G1/4 12 10 578366
NPQH-D G3/8 10 10 578367
NPQH-D G3/8 12 10 578368
NPQH-D G1/2 12 1 578369

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-DK M5 4 10 578370
NPQH-DK M5 6 10 578371
NPQH-DK M7 4 10 578372
NPQH-DK M7 6 10 578373
NPQH-DK G1/8 4 10 578374
NPQH-DK G1/8 6 10 578375
NPQH-DK G1/8 8 10 578376
NPQH-DK G1/4 8 10 578377
NPQH-DK G1/4 10 10 578378
NPQH-DK G3/8 12 10 578379

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-T 4 4 10 578380
NPQH-T 6 6 10 578381
NPQH-T 8 8 10 578382
NPQH-T 10 10 10 578383
NPQH-T 12 12 10 578384
NPQH-T 14 14 10 578385
reduzierend
NPQH-T 6 4 10 578386
NPQH-T 8 6 10 578387
NPQH-T 10 8 10 578388
NPQH-T 12 10 10 578389

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-T M5 4 10 578390
NPQH-T M5 6 10 578391
NPQH-T G1/8 4 10 578392
NPQH-T G1/8 6 10 578393
NPQH-T G1/8 8 10 578394
NPQH-T G1/4 6 10 578395
NPQH-T G1/4 8 10 578396
NPQH-T G1/4 10 10 578397
NPQH-T G1/4 12 10 578398
NPQH-T G3/8 8 10 578399
NPQH-T G3/8 10 10 578400
NPQH-T G3/8 12 10 578401
NPQH-T G1/2 10 1 578402
NPQH-T G1/2 12 1 578403

Typ D1 PE TN

NPQH-BK M5 10 578404
NPQH-BK M7 10 578405
NPQH-BK G1/8 10 578406
NPQH-BK G1/4 10 578407
NPQH-BK G3/8 10 578408
NPQH-BK G1/2 1 578409

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-Y 6 6 10 578410
NPQH-Y 8 8 10 578411
NPQH-Y 10 10 10 578412
reduzierend
NPQH-Y 6 4 10 578413
NPQH-Y 8 6 10 578414
NPQH-Y 10 8 10 578415

Typ D1 PE TN

NPQH-P 4 10 578257
NPQH-P 6 10 578258
NPQH-P 8 10 578259
NPQH-P 10 10 578260
NPQH-P 12 10 578261
NPQH-P 14 10 578262

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-LL G1/8 4 10 578263
NPQH-LL G1/8 6 10 578264
NPQH-LL G1/8 8 10 578265
NPQH-LL G1/4 6 10 578266
NPQH-LL G1/4 8 10 578267
NPQH-LL G1/4 10 10 578268
NPQH-LL G3/8 10 10 578269

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-L 4 4 10 578270
NPQH-L 6 6 10 578271
NPQH-L 8 8 10 578272
NPQH-L 10 10 10 578273
NPQH-L 12 12 10 578274
NPQH-L 14 14 10 578275

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-L M5 4 10 578276
NPQH-L M5 6 10 578277
NPQH-L M7 4 10 578278
NPQH-L M7 6 10 578279
NPQH-L G1/8 4 10 578280
NPQH-L G1/8 6 10 578281
NPQH-L G1/8 8 10 578282
NPQH-L G1/4 6 10 578283
NPQH-L G1/4 8 10 578284
NPQH-L G1/4 10 10 578285
NPQH-L G1/4 12 10 578286
NPQH-L G3/8 8 10 578287
NPQH-L G3/8 10 10 578288
NPQH-L G3/8 12 10 578289
NPQH-L G3/8 14 10 578290
NPQH-L G1/2 10 1 578291
NPQH-L G1/2 12 1 578292
NPQH-L G1/2 14 1 578293

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-H G1/8F 4 10 578294
NPQH-H G1/8F 6 10 578295
NPQH-H G1/8F 8 10 578296
NPQH-H G1/4F 6 10 578297
NPQH-H G1/4F 8 10 578298

Typ D1 D2 PE TN

NPQH-H 4 4 10 578299
NPQH-H 6 6 10 578300
NPQH-H 8 8 10 578301
NPQH-H 10 10 10 578302
NPQH-H 12 12 10 578303

Typ D1 D2 TN

NPQR-L 4 4 8085709
NPQR-L 6 6 8085710
NPQR-L 8 8 8085711
NPQR-L 10 10 8085712
NPQR-L 12 12 8085713
NPQR-L 14 14 8085714
NPQR-L 16 16 8085715

Typ D1 D2 TN

NPQR-T 4 4 8085716
NPQR-T 6 6 8085717
NPQR-T 8 8 8085718
NPQR-T 10 10 8085719
NPQR-T 12 12 8085720
NPQR-T 14 14 8085721
NPQR-T 16 16 8085722

Typ D1 D5 TN

NPQR-H 4 M12x1 8085729
NPQR-H 6 M14x1 8085730
NPQR-H 8 M16x1 8085731
NPQR-H 10 M20x1 8085732
NPQR-H 12 M22x1 8085733
NPQR-H 16 M27x1,5 8099104

Typ D1 D4 TN

NPQR-BK M5 8 8104803
NPQR-BK M7 9,5 8085672
NPQR-BK G1/8 14 8085673
NPQR-BK G1/4 18 8085674
NPQR-BK G3/8 20 8085675
NPQR-BK G1/2 25 8085676

Typ D1 D2 TN

NPQR-Y 4 4 8085723
NPQR-Y 6 6 8085724
NPQR-Y 8 8 8085725
NPQR-Y 10 10 8085726
NPQR-Y 12 12 8085727
NPQR-Y 16 16 8085728

Typ D1 D2 TN

NPQR-T M5 4 8085691
NPQR-T M5 6 8099103
NPQR-T G1/8 6 8085692
NPQR-T G1/8 8 8085693
NPQR-T G1/4 8 8085694
NPQR-T G3/8 10 8085695
NPQR-T G1/2 16 8085696
NPQR-T G1/4 10 8099100
NPQR-T G3/8 12 8099101
NPQR-T G1/2 12 8099102

Typ D1 D2 TN

NPQR-DK M5 4 8085657
NPQR-DK M5 6 8085659
NPQR-DK M7 4 8085658
NPQR-DK M7 6 8085660
NPQR-DK G1/8 4 8085661
NPQR-DK G1/8 6 8085662
NPQR-DK G1/8 8 8085663
NPQR-DK G1/8 10 8087695
NPQR-DK G1/4 6 8085664
NPQR-DK G1/4 8 8085665
NPQR-DK G1/4 10 8085666
NPQR-DK G3/8 8 8086953
NPQR-DK G3/8 10 8085667
NPQR-DK G3/8 12 8085668
NPQR-DK G1/2 12 8085669
NPQR-DK G1/2 14 8085670
NPQR-DK G1/2 16 8085671

Typ D1 D2 TN

NPQR-L M5 4 8085679
NPQR-L M5 6 8098626
NPQR-L G1/8 4 8085680
NPQR-L G1/8 6 8085681
NPQR-L G1/8 8 8085682
NPQR-L G1/4 6 8085683
NPQR-L G1/4 8 8085684
NPQR-L G1/4 10 8085685
NPQR-L G3/8 10 8085686
NPQR-L G3/8 12 8085687
NPQR-L G1/2 12 8085688
NPQR-L G1/2 14 8085689
NPQR-L G1/2 16 8085690

Typ D1 D2 TN

NPQR-D 4 4 8085697
NPQR-D 6 6 8085698
NPQR-D 8 8 8085699
NPQR-D 10 10 8085700
NPQR-D 12 12 8085701
NPQR-D 14 14 8085702
NPQR-D 16 16 8085703

Typ D1 D2 TN

NPQR-D 6 4 8085704
NPQR-D 8 6 8085705
NPQR-D 10 8 8085706
NPQR-D 12 10 8085707
NPQR-D 16 12 8085708

Typ D1 D2 PE TN

NPCK M5 4 1 1857681
NPCK G1/8 6 1 1366257
NPCK G1/8 8 1 1490383
NPCK G1/4 8 1 1691701
NPCK G1/4 10 1 1489336
NPCK G3/8 10 1 1489614

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar

Steckverschraubung
Außengewinde mit  
Innensechskant



Kunststoffschläuche, außenkalibriert

Kunststoffschläuche 

Für die optimale Schlauch-Verschraubungs-Kombination  
finden Sie hier die passenden Schläuche.

Standard

Lebensmitteltauglich4)

Hydrolysebeständig

Chemikalienbeständig

Chemikalien- und hitzebeständig

Antistatisch

Druckbeständig bis 3,5 MPa

Flammhemmend

Resistent gegen Schweißspritzer

Druckbeständig bis 1,4 MPa

Druckbeständig bis 3,1 MPa

Schlauchschneider

Rohrschneider

Schlauchverbinder 

Gewindedichtband 

Schlauchstütze NPAW

PUN PE 3 PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

silber 50 152583 50 152584 50 152586 50 152587 50 152588 50 152589 50 570389 50 152590
silber 500 525738 500 525739 500 525740 500 525741 300 525742 200 525743 100 525744
blau 50 159660 50 159662 50 159664 50 159666 50 159668 50 159670 50 570390 50 159672
blau 500 525745 500 525746 500 525747 400 525748 300 525749 200 525750 100 525751
schwarz 50 159661 50 159663 50 159665 50 159667 50 159669 50 159671 50 570391 50 159673
schwarz 500 553936 500 553937 500 553938 400 553939 300 553940 200 553941 100 553942
gelb 50 178416 50 178417 50 178418 50 178419 50 178420 50 178421 50 178422
grün 50 178423 50 178424 50 178425 50 178426 50 178427 50 178428 50 178429
rot 50 178409 50 178410 50 178411 50 178412 50 178413 50 178414 50 178415

PUN-DUO PE 4 PE 6 PE 8 PE 10

silber 50 152822 50 152823 50 152824 50 152825
blau/schwarz 50 159674 50 159675 50 159676 50 159677

PEN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

natur 50 543246 50 543247 50 543248 50 543249 50 543250 50 570517 50 543251
silber 50 551462 50 551463 50 551464 50 551465 50 551466 50 50 551467
silber 500 551450 500 551451 400 551452 300 551453 200 551454 200 100 551455
blau 50 551456 50 551457 50 551458 50 551459 50 551460 50 50 551461
blau 500 551444 500 551445 400 551446 300 551447 200 551448 200 100 551449
schwarz 50 543240 50 543241 50 543242 50 543243 50 543244 50 570516 50 543245
schwarz 500 551438 500 551439 400 551440 300 551441 200 551442 200 100 551443
grün 50 551468 50 551469 50 551470 50 551471 50 551772 50 50 551473
rot 50 551474 50 551475 50 551776 50 551477 50 551478 50 50 551479
gelb 50 551480 50 551481 50 551482 50 551483 50 551484 50 50 551485

PUN-H PE 2 PE 3 PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

natur 50 133038 50 197375 50 197376 50 197377 50 197378 50 197379 50 197380 50 570388 50 197381
natur 500 558263 500 558264 500 558265 400 558266 300 558267 200 558268 100 558269
blau 50 197382 50 197383 50 197384 50 197385 50 197386 50 197387 50 570386 50 197388
blau 500 558256 500 558257 500 558258 400 558259 300 558260 200 558261 100 558262
transluzent blau 50 8048671 50 8048681 50 8048691 50 8048701 50 8048711
transluzent blau 500 8048672 500 8048682 400 8048692 300 8048702 200 8048712
schwarz 50 133039 50 197389 50 197390 50 197391 50 197392 50 197393 50 197394 50 570387 50 197395
schwarz 500 558249 500 558250 500 558251 400 558252 300 558253 200 558254 100 558255
transluzent schwarz 50 8048673 50 8048683 50 8048693 50 8048703 50 8048713
transluzent schwarz 500 8048674 500 8048684 400 8048694 300 8048704 200 8048714
silber 50 558277 50 558278 50 558279 50 558280 50 558281 50 558282 50 558283
silber 500 558270 500 558271 500 558272 400 558273 300 558274 200 558275 100 558276
rot 50 133040 50 558284 50 558285 50 558286 50 558287 50 558288 50 558289 50 558290
transluzent rot 50 8048675 50 8048685 50 8048695 50 8048705 50 8048715
transluzent rot 500 8048676 500 8048686 400 8048696 300 8048706 200 8048716
grün 50 558291 50 558292 50 558293 50 558294 50 558295 50 558296 50 558297
transluzent grün 50 8048677 50 8048687 50 8048697 50 8048707 50 8048717
transluzent grün 500 8048678 500 8048688 400 8048698 300 8048708 200 8048718
gelb 50 558298 50 558299 50 558300 50 558301 50 558302 50 558303 50 558304

transluzent gelb 50 8048679 50 8048689 50 8048699 50 8048709 50 8048719
transluzent gelb 500 8048680 500 8048690 400 8048700 300 8048710 200 8048720

PUN-H-DUO PE 4 PE 6 PE 8 PE 10

blau/schwarz 50 197396 50 197397 50 197398 50 197399

PLN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

natur 50 193403 50 193404 50 193405 50 193406 50 193407 50 570424 50 539064
natur 100 561726 100 561727
schwarz 50 195280 50 195281 50 195282 50 195283 50 195284 50 570423 50 539065
blau 50 558205 50 558206 50 558207 50 558208 50 558209 50 558210
silber 50 558211 50 558212 50 558213 50 558214 50 558215 50 558216
rot 50 558217 50 558218 50 558219 50 558220 50 558221 50 558222

PFAN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12

natur 50 197061 50 197062 50 197063 50 197064 50 197065

PTFEN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

natur 100 8061171 100 8061172 50 8061173 50 8061174 50 8061175 50 8061176 50 8061177
natur 500 8061178 400 8061179 300 8061180

PUN-CM PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12

schwarz 50 188882 50 188882 50 130816 50 130817 50 130818

PAN PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

natur 50 546284 50 546285 50 546286 50 546287 50 546288 50 546289
silber 50 152697 50 152699 50 152700 50 152701 50 152702 50 570392 50 152703
silber 500 553888 500 553889 400 553890 300 553891 200 553892 100 553893
blau 50 553906 50 553907 50 553908 50 553909 50 553910 50 553911
blau 500 553894 500 553895 400 553896 300 553897 200 553898 100 553899
schwarz 50 553912 50 553913 50 553914 50 553915 50 553916 50 553917
schwarz 500 553900 500 553901 400 553902 300 553903 200 553904 100 553905
grün 50 553918 50 553919 50 553920 50 553921 50 553922 50 553923
rot 50 553924 50 553925 50 553926 50 553927 50 553928 50 553929
gelb 50 553930 50 553931 50 553932 50 553933 50 553934 50 553935

PAN-R PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 16

silber 50 541674 50 541675 50 541676 50 541677 50 541678 50 541679

PAN-R PE 22 PE 28

schwarz 50 8036207 50 8036208

PAN-MF PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

schwarz 50 570357 50 570358 50 570359 50 570360 50 570361 50 570362 50 570363
schwarz 500 572091 500 572093
natur 50 572083 50 572085 50 572087 50 572089 50 572090
grün 50 572084 50 572086 50 572088
grün 500 572092 500 572094

PUN-V0 PE 6 PE 8 PE 10 PE 16

schwarz 50 525438 50 525439 50 525440 50 570767
blau 50 525442 50 525443 50 525444 50 570768
grün 50 525446 50 525447 50 525448
rot 50 525450 50 525451 50 525452
weiß 50 525454 50 525455 50 525456
gelb 50 525458 50 525459 50 525460
braun 50 525462 50 525463 50 525464

PUN-V0-C PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12 PE 14 PE 16

schwarz 50 570349 50 561698 50 561699 50 561700 50 561701 50 570351 50 570353
blau 50 570350 50 561702 50 561703 50 561704 50 561705 50 570352 50 570354
grün 50 561706 50 561707 50 561708 50 561709
rot 50 561710 50 561711 50 561712 50 561713
weiß 50 561714 50 561715 50 561716 50 561717
gelb 50 561718 50 561719 50 561720 50 561721
braun 50 561722 50 561723 50 561724 50 561725

PAN-V0 PE 4 PE 6 PE 8 PE 10 PE 12

schwarz 50 160550 50 160551 50 160552 50 160553
blau 50 132899 50 132905 50 132906 50 132907 20 525469
grün 20 525470 20 525471 20 525472 20 525473
rot 20 525474 20 525475 20 525476 20 525477
weiß 20 525478 20 525479 20 525480 20 525481
gelb 20 525482 20 525483 20 525484 20 525485
braun 20 525486 20 525487 50 525488 20 525489

Typ D1 TN

PAN-V0S 6/8 160554
PAN-V0S 10/12 160555

Typ TN

ZRS 7658
Ersatzklinge 218606

Typ Bündel-Ø (mm) TN

PB 30 6741
PB 45 6742
PB 100 6743

Typ TN

GWB-0,1 9076

Typ Größe TN

NPAW-S-T3 Klein 554026
NPAW-S-T3 Mittel 554027
NPAW-S-T3 Groß 554028

Legende
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

 Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl



Gewindeverschraubungen

Gewindeverschraubungen NPFC

Vielfältig ... Robust ...

Muffe

Reduziermuffe Verlängerung Doppelnippel

Reduziernippel
Innengewinde/Außengewinde

L-Verschraubung
Innengewinde

L-Verschraubung
Außengewinde

T-Verschraubung
Innengewinde

T-Verschraubung
Innengewinde/Außengewinde/
Innengewinde

T-Verschraubung
Innengewinde/Außengewinde/
Außengewinde

T-Verschraubung
Außengewinde

T-Verschraubung
Außengewinde/Außengewinde/
Innengewinde

T-Verschraubung
Außengewinde/Innengewinde/
Innengewinde

Y-Verschraubung
Innengewinde

Y-Verschraubung
Außengewinde/Innengewinde/
Innengewinde

X-Verschraubung
Innengewinde

X-Verschraubung
Außengewinde/Innengewinde/
Innengewinde/Innengewinde

L-Verschraubung 
Außengewinde/Innengewinde 

Blindstopfen

Schott NPFC-B Reduziernippel
Außengewinde/Innengewinde

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-R G1/8 M5 10 8069219
NPFC-R G1/4 G1/8 10 8069220
NPFC-R G3/8 G1/8 10 8030296
NPFC-R G3/8 G1/4 10 8069221
NPFC-R G1/2 G1/8 10 8069222
NPFC-R G1/2 G1/4 10 8069223
NPFC-R G1/2 G3/8 10 8069224
NPFC-R G3/4 G1/2 10 8030297
NPFC-R G1 G1/2 10 8069225
NPFC-R G1 G3/4 10 8069226

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-D M3 M3 10 8069210
NPFC-D M5 G1/8 10 8069211
NPFC-D M5 M5 10 8030267
NPFC-D M7 G1/8 10 8030268
NPFC-D G1/8 G1/8 10 8030269
NPFC-D G1/8 G1/8 100 8069212
NPFC-D G1/8 G1/4 10 8030270
NPFC-D G1/8 G3/8 10 8030271
NPFC-D G1/4 G1/4 10 8030272
NPFC-D G1/4 G1/4 100 8069213
NPFC-D G1/4 G3/8 10 8030273
NPFC-D G1/4 G1/2 10 8030274
NPFC-D G3/8 G3/8 10 8030275
NPFC-D G3/8 G3/8 50 8069214
NPFC-D G3/8 G1/2 10 8030276
NPFC-D G1/2 G1/2 10 8030277
NPFC-D G1/2 G1/2 50 8069215
NPFC-D G1/2 G3/4 10 8069216
NPFC-D G3/4 G3/4 10 8069217
NPFC-D R1/8 R1/8 10 8030278
NPFC-D R1/8 R1/4 10 8030279
NPFC-D R1/8 R3/8 10 8030280
NPFC-D R1/4 R1/4 10 8030281
NPFC-D R1/4 R3/8 10 8030282
NPFC-D R1/4 R1/2 10 8030283
NPFC-D R3/8 R3/8 10 8030284
NPFC-D R3/8 R1/2 10 8030285
NPFC-D R1/2 R1/2 10 8030286
NPFC-D R1/2 R3/4 10 8030287
NPFC-D R3/4 R3/4 10 8030288
NPFC-D R1 R1 10 8030289

Typ D1 PE TN

NPFC-L M5 10 8030222
NPFC-L R1/8 10 8030223
NPFC-L R1/4 10 8030224
NPFC-L R3/8 10 8030225
NPFC-L R1/2 10 8030226
NPFC-L R3/4 10 8030227

Typ D1 PE TN

NPFC-T G1/8 10 8030235
NPFC-T G1/4 10 8030236
NPFC-T G3/8 10 8030237
NPFC-T G1/2 10 8030238
NPFC-T G3/4 10 8030239
NPFC-T G1 10 8030240

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-T M5 M5 10 8030245
NPFC-T G1/8 R1/8 10 8030246
NPFC-T G1/4 R1/4 10 8030247
NPFC-T G3/8 R3/8 10 8030248
NPFC-T G1/2 R1/2 10 8030249
NPFC-T G3/4 R3/4 10 8030250
NPFC-T G1 R1 10 8030251

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-T G1/8 R1/8 10 8030255
NPFC-T G1/4 R1/4 10 8030256
NPFC-T G3/8 R3/8 10 8030257
NPFC-T G1/2 R1/2 10 8030258

Typ D1 PE TN

NPFC-T R1/4 10 8030252
NPFC-T R3/8 10 8030253
NPFC-T R1/2 10 8030254

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-T R1/8 G1/8 10 8030259
NPFC-T R1/4 G1/4 10 8030260
NPFC-T R1/2 G1/2 10 8030261

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-T M5 M5 10 8069244
NPFC-T R1/8 G1/8 10 8030241
NPFC-T R1/4 G1/4 10 8030242
NPFC-T R3/8 G3/8 10 8030243
NPFC-T R1/2 G1/2 10 8030244

Typ D1 PE TN

NPFC-Y G1/4 10 8030228
NPFC-Y G3/8 10 8030229
NPFC-Y G1/2 10 8030230

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-Y R1/8 G1/8 10 8030231
NPFC-Y R1/4 G1/4 10 8030232
NPFC-Y R3/8 G3/8 10 8030233
NPFC-Y R1/2 G1/2 10 8030234

Typ D1 PE TN

NPFC-X G1/4 10 8030262
NPFC-X G3/8 10 8030263
NPFC-X G1/2 10 8030264

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-X G1/4 R1/4 10 8030265
NPFC-X G1/2 R1/2 10 8030266

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-L M5 M5 10 8030215
NPFC-L G1/8 R1/8 10 8030216
NPFC-L G1/4 R1/4 10 8030217
NPFC-L G3/8 R3/8 10 8030218
NPFC-L G1/2 R1/2 10 8030219
NPFC-L G3/4 R3/4 10 8030220
NPFC-L G1 R1 10 8030221

Typ D1 PE TN

NPFC-S M5 10 8030290
NPFC-S G1/8 10 8030291
NPFC-S G1/4 10 8030292
NPFC-S G3/8 10 8030293
NPFC-S G1/2 10 8030294
NPFC-S G3/4 10 8030295

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-E1 M5 M5 10 8069218
NPFC-E1 G1/8 G1/8 10 8030298
NPFC-E1 G1/4 G1/4 10 8030299
NPFC-E1 G3/8 G3/8 10 8030300
NPFC-E1 G1/2 G1/2 10 8030301
NPFC-E2 G1/8 G1/8 10 8030302
NPFC-E2 G1/4 G1/4 10 8030303
NPFC-E3 G1/8 G1/8 10 8030304
NPFC-E3 G1/4 G1/4 10 8030305
NPFC-E4 G1/8 G1/8 10 8030306

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-R M5 G1/8 10 8030314
NPFC-R G1/8 G1/4 10 8030315
NPFC-R G1/8 G3/8 10 8030316
NPFC-R G1/4 G3/8 10 8030317
NPFC-R G3/8 G1/2 10 8030318

Typ D1 PE TN

NPFC-L M5 10 8030208
NPFC-L G1/8 10 8030209
NPFC-L G1/4 10 8030210
NPFC-L G3/8 10 8030211
NPFC-L G1/2 10 8030212
NPFC-L G3/4 10 8030213
NPFC-L G1 10 8030214

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar

 Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Typ D1 D2 PE TN

NPFC-R M5 M3 10 8069227
NPFC-R M7 M5 10 8069228
NPFC-R G1/8 M5 10 8030307
NPFC-R G1/4 M5 10 8069229
NPFC-R G1/4 G1/8 10 8030308
NPFC-R G1/4 G1/8 100 8069230
NPFC-R G3/8 G1/8 10 8030309
NPFC-R G3/8 G1/4 10 8030310
NPFC-R G3/8 G1/4 50 8069231
NPFC-R G3/4 G1/4 10 8069234
NPFC-R G3/4 G3/8 10 8069235
NPFC-R G1/2 G1/4 10 8030311
NPFC-R G1/2 G1/4 50 8069232
NPFC-R G1/2 G3/8 10 8030312
NPFC-R G1/2 G3/8 50 8069233
NPFC-R G3/4 G1/2 10 8030313
NPFC-R G3/4 G1/2 50 8069236
NPFC-R G1 G1/2 10 8069237
NPFC-R G1 G3/4 10 8069238

Typ D1 PE TN

B M7 10 174309
B G1/8 10 3568
B G1/8 100 534213
B G1/4 10 3569
B G1/4 50 534214
B G3/8 10 3570
B G3/8 20 534215
B G1/2 10 3571
B G1/2 20 534216
B G3/4 10 3572
B G1 10 5763

Typ D1 PE TN

NPFC-B M5 10 8069239
NPFC-B G1/8 10 8069240
NPFC-B G1/4 10 8069241
NPFC-B G3/8 10 8069242
NPFC-B G1/2 10 8069243



Typ D2 D1 TN

VFOF-LE-BAH G1/8 6 8001459
(Abluft) G1/4 8 1927030

Rückschlagventile, Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Rückschlagventile, Drossel-Rückschlag- und Drosselventile

Auswahl im Programm Zuverlässig in der Anwendung Durchfluss nach Bedarf

Drossel-Rückschlagventile,  
Baureihe D

Spezialanwendung 
Mini

Inline-Drossel 
mit QS-Steckanschluss

Standard-Inline-Drossel 
mit Innengewinde

Drossel-Rückschlagventile
mit Skala 

Spezialanwendung
hohe Korrosionsbeständigkeit

* mit Überwurfmutter

Rückschlagventil 
pneumatisch entsperrbar

Rückschlagventil
mit Zusatzfunktion
pneumatisch entsperrbar

* Verpackungseinheit 50
** Verpackungseinheit 20

Drossel-Rückschlagventile

Rückschlagventil
mit 2 Zusatzfunktionen
pneumatisch entsperrbar

Drossel-Rückschlagventile,  
Baureihe B 

Drossel-Rückschlagventile,  
Baureihe B 

Standardanwendung, Baureihe B2) 

Typ D2 D1 TN

GRLA M5 3 193137
(Abluft) M5 4 193138

M5 6 193139
G1/8 3 193142
G1/8 4 193143
G1/8 6 193144
G1/8 6 537075
G1/8 8 193145
G1/8 8 537076
G1/4 6 193146
G1/4 8 193147
G1/4 10 193148
G3/8 6 193149
G3/8 8 193150
G3/8 10 193151
G1/2 12 193152

GRLZ M5 3 193153
(Zuluft) M5 4 193154

M5 6 193155
G1/8 3 193156
G1/8 4 193157
G1/8 6 193158
G1/8 8 193159

Typ D1 TN

GR 3 193965
(Abluft/Zuluft) 4 193967

4 193966
6 193968
6 193969
8 193970

GRO 3 193971
(beidseitig) 4 193972

5 193973

Typ D2 D1 TN

HGL M5 M5 530029
G1/8 G1/8 530030
G1/4 G1/4 530031
G3/8 G3/8 530032
G1/2 G1/2 530033
M5 4 530038
G1/8 4 530039
G1/8 6 530040
G1/4 8 530041
G1/4 10 530042
G3/8 8 530043
G3/8 10 530044
G1/2 12 530045

Typ D2 D1 TN

GRLA M3 M3 175038
GRLZ M3 M3 175040
GRLO M3 M3 175039

Typ D2 D1 TN

GRLA M3 3 175041
GRLZ M5 3 175043
GRLO M3 3 175042

Typ D1 TN

GR M3 15899
(Abluft/Zuluft) M5 151213

G1/8 151215
G3/8 6308
G1/2 3720
G3/4 2103

GRA G1/4 6509

Typ D2 D1 TN

CRGRLA M5 M5 161403
G1/8 G1/8 161404
G1/4 G1/4 161405
G3/8 G3/8 161406
G1/2 G1/2 161407

Typ D2 D1 TN

VFOH-LE G1/8 4 578797
(Abluft) G1/8 6 578798

G1/8 8 578799
G1/4 8 578800
G1/4 10 578801

Typ D2 D1 TN

GRLA M5 3 197576
(Abluft) M5 4 197577

M5 6 197578
G1/8 3 197579
G1/8 4 197580
G1/8 6 197581
G1/8 8 534337
G1/4 6 534338
G1/4 8 534339
G1/4 10 534340
G3/8 6 534341
G3/8 8 534342
G3/8 10 534343
G1/2 12 534344

Legende
D1 Pneumatischer Anschluss 1
D2 Pneumatischer Anschluss 2
TN Teilenummer
PE Packungseinheit

Vermerk
Alle L- und T-Verschraubungen 
sind 360° ausrichtbar

 Schnell zum Ziel: Einfache Auswahl

Typ D2 D1 TN

GRLA M5 M5 151160
(Abluft) G1/8 G1/8 151165

G1/4 G1/4 151172
G3/8 G3/8 151178
G1/2 G1/2 151179
G3/4 G3/4 151180

GRLZ M5 M5 151183
(Zuluft) G1/8 G1/8 151188

G1/4 G1/4 151195
GRLO M5 M5 151181

Typ D2 D1 TN

VBNF G1/8 6 8001460
G1/4 8 1927027

Typ D2 D1 TN

GRLA G1/8 6 162965
(Abluft) G1/8 8 162966

G1/4 6 162967
G1/4 8 162968
G3/8 6 162969
G3/8 8 162970

Typ D2 D1 TN

VFOC Steckhülse 4 559723
(Zuluft ) Steckhülse 6 559724

Typ D2 D1 TN

GRLA-PK M5 3 151161
(Abluft) M5 4 151162

G1/8 3* 151166
G1/8 4* 151167
G1/8 6* 151168
G1/4 4* 151173
G1/4 6* 151174

Typ D2 D1 TN

GRLA M5 M5 151163
(Abluft) G1/8 G1/8 151169

G1/4 G1/4 151175
GRLZ M5 M5 151186
(Zuluft) G1/8 G1/8 151192

G1/4 G1/4 151198

Typ D2 D1 TN

GRLSA G1/8 6 540661
(Abluft ) G1/4 8 540662

Typ D2 D1 TN

VFOE-LE 4 M5 8068723
(Abluft) 6 M5 8068724

4 G1/8 8068725
6 G1/8 8068726
8 G1/8 8068727
6 G1/4 8068728
8 G1/4 8068729
10 G1/4 8068730
8 G3/8 8068731
10 G3/8 8068732
12 G1/2 8068733
4 R1/8 8068734
6 R1/8 8068735
8 R1/8 8068736
6 R1/4 8068737
8 R1/4 8068738
10 R1/4 8068739
8 R3/8 8068740
10 R3/8 8068741
12 R1/2 8068742

VFOE-LE 4 M5 8095432*
(Abluft) 6 G1/8 8095433*
(Großgebinde) 8 G1/4 8095434*

10 G3/8 8095435**
12 G1/2 8095436**

VFOE-LS 4 M5 8068743
(Zuluft) 6 M5 8068744

4 M7 8068745
6 M7 8068746
4 G1/8 8068747
6 G1/8 8068748
8 G1/8 8068749
4 R1/8 8068750
6 R1/8 8068751
8 R1/8 8068752



MetallKunststoff

Technische Daten Drosseln

Bezeichnung VFOE GRLA-QS-(RS)-B GRLA-(RS)-B GRLA-PK-B GRLA-QS-(RS)-D VFOC GRLA-F-QS-D CRGRLA

Funktion Abluftdrosselung Ja Ja Ja Ja Ja auf Anfrage Ja Ja

Zuluftdrosselung Ja – Ja Ja Ja Ja – –

Betätigung mit Werkzeug – – Ja Ja Ja Ja Ja Ja

ohne Werkzeug Drehknopf mit 
Arretierung

Ja Ja – Ja – – –

Medien Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft Druckluft

Betriebsdruck [MPa] 0,02 … 1 0,02 … 1 0,03 … 1 0,03 … 1 0,02 … 1 0,02 … 1 0,02 ... 1 0,03 … 1

Umgebungstemperatur 
[°C]

−10 … +60 −10 … +60 −10 … +60 −10 … +60 −10 … +60 −10 … +60 0 ... +150 −20 … 80

Einbaulage beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig beliebig

+++ sehr gute Eignung          ++ gute Eignung        + bedingte Eignung          – nicht geeignet

Einfache Auswahl – schnelle Bestellung

Wir machen es Ihnen einfach – Festo 
präsentiert: das neue Standard-­
Programm
Für eine einfache und schnelle Auswahl 
aus dem Vollsortiment Programm 
geschaffen: das neue, weltweit einheit­
liche Standard- Programm. Von unseren 
Festo Experten an Hand von Kunden
bedürfnissen ausgewählt, deckt es bei 
einem optimalen Preis-Leistungs- 
Verhältnis die Hauptanwendungen der 
Automatisierungstechnik für Sie ab.

Produkte mit Stern: Einfache Auswahl 
garantiert
Sie erkennen das weltweit einheitliche 
Standard-Programm auf den ersten 
Blick: es ist in den Katalogen mit einem 
Stern gekennzeichnet. 

Einfache und schnelle Bestellung 
Vorkonfiguriert für ein optimales 
Preis-Leistungsverhältnis können Sie 
alle Produkte des Standard-Programms 
einfach und schnell bestellen: entweder 
über den selbsterklärenden Bestell-
Code oder über die eindeutige Teile-
Nummer. 

Hohe Verfügbarkeit 
Auf Lager und sofort versandbereit:  
Das weltweit verfügbare Standard- 
Programm ist schnell am Ort des 
Geschehens, falls nicht anders 
angegeben. 

Mehr Vielfalt oder individuell 
­konfi­gurierbar? Aber sicher!
Wenn es über die Hauptanwendungen
der Automatisierungstechnik hinaus 
geht oder individuell konfigurierbare 
Produkte wie z.B. Ventilinseln benötigt 
werden, steht Ihnen die ganze Band­
breite des Automatisierungsportfolios 
von Festo in seiner technologischen
Vielfalt zur Verfügung. Unser Standard-
Programm bietet Ihnen immer dann alle 
Vorteile, wenn Sie Hauptanwendungen 
der Automatisierungstechnik benötigen. 

Immer, wenn Sie dieses Zeichen im 
gedruckten oder im elektronischen 
Katalog sehen, handelt es sich um  
ein Produkt aus unserem neuen Stan-
dard-Programm für Hauptanwendun-
gen in der Automatisierungstechnik. 
Es hilft Ihnen, sich schneller zu orien-
tieren und einfacher zu bestellen. 

 Schnelle Bestellung

Weltweit, kompetent, auf den Punkt: 
Services und Supports für maximalen Mehrwert
Profitieren Sie weltweit von schnelleren Prozessen, niedrigeren Kosten und  
höchstmöglicher Sicherheit. Dank erstklassiger Produkte und unserem umfangrei­
chen Service- und Supportangebot – vom Engineering über den Betrieb bis zur 
Modernisierung: a www.festo.com/services 

Nutzen Sie zum Beispiel unser Umrechnungstool für physikalische 
Einheiten wie zur Durchflussberechnung:  
a www.festo.com/CalculationTools

http://www.festo.com/services
http://www.festo.com/CalculationTools


Höchste Produktivität ist eine Frage des Anspruchs
Teilen Sie diese Haltung mit uns? Wir unterstützen Sie gerne auf 
Ihrem Weg zum Erfolg – mit vier herausragenden Eigenschaften:
• Sicherheit • Effizienz • Einfachheit • Kompetenz

Wir sind die Ingenieure der Produktivität. 

Entdecken Sie neue Perspektiven für Ihr Unternehmen: 
 www.festo.com/whyfesto

Produktivität
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