FESTO

Rapidement disponible :
Actionneur avec guidage DFM — Produits sélectionnés

Installation :

Cache rainure ABP-5-S = page 3

Kit adaptateur pour pince HAPG = hapg
Kit adaptateur HAPB = page 3

Fonctionnement :

Limiteur de débit unidirectionnel GRLA =» page 3
Raccord enfichable QSML, QSL, QSM, QS = page 3
[6] Tuyau plastique PUN-H > page 3

Cables NEBU < page 3

Capteur de fin de course SMT-8M = page 3

* Gamme standard Festo

80% des taches d'automatisation sont couvertes Nous fournissons dans notre catalogue électronique des composants et
Partout dans le monde : Toujours en stock solutions qui vont au-dela des fonctions clés.

Remarquable : La qualité Festo a un prix optimal - www.festo.com/xdki

Facile : Quelques clics suffisent pour passer commande en ligne Ou contactez simplement votre Ingénieur des Ventes Festo, il sera ravi de
Rapide : Haute disponibilité vous conseiller.

2017/06 — Sous réserve de modifications


http://www.festo.com/catalogue/hapg
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Actionneur avec guidage DFM, conception de base - caractéristiques de commande

FESTO

Désignation

001 002 003 004 005 006
Lom |- |- |-[ep]-[A]-[ |

001 |Type 125 125 mm
DFM | Actionneur avec guidage, double effet 160 160 mm

002 | Piston 200 200 mm
12 12 mm 004 | Amortissement
16 16 mm P Bague/plaque d'amortissement élastique aux deux extrémités
20 20 mm 005 | Détection de position
25 25 mm - P

A Via capteur de proximité

32 32 mm
40 40 mm 006 | Guidage
50 50 mm GF Guidage a palier lisse
63 63 mm KF Guidage a recirculation de billes

003 [ Course
20 20 mm
25 25 mm
30 30 mm
40 40 mm
50 50 mm
80 80 mm
100 100 mm
Caractéristiques de commande - Actionneur avec guidage DFM

Ne article
& de piston 212 mm & 16 mm & 20 mm & 25 mm & 32 mm & 40 mm & 50 mm & 63 mm
Raccordement pneumatique | M5 GY8 GY4
Course [mm] Guidage a palier lisse GF
10 * 170824 * 170832 - - - - - -
20 * 170825 * 170833 * 170840 * 170847 * 170854 - - -
25 * 170826 * 170834 * 170841 * 170848 * 170855 * 170864 * 170871 * 170878
30 * 170827 * 170835 * 170842 * 170849 * 170856 - - -
40 * 170828 * 170836 * 170843 * 170850 * 170857 - - -
50 * 170829 * 170837 * 170844 * 170851 * 170858 * 170865 * 170872 * 170879
80 * 170830 * 170838 * 170845 * 170852 * 170859 * 170866 * 170873 * 170880
100 * 170831 * 170839 * 170846 * 170853 * 170860 * 170867 * 170874 * 170881
125 - - - - * 170861 * 170868 * 170875 * 170882
160 - - - - * 170862 * 170869 * 170876 * 170883
200 - - - - * 170863 * 170870 * 170877 * 170884
Guidage a recirculation de billes KF

10 * 170899 * 170907 - - - - - -
20 % 170900 * 170908 * 170915 * 170922 * 170929 - - -
25 * 170901 * 170909 * 170916 * 170923 * 170930 * 170939 * 170946 * 170953
30 % 170902 * 170910 * 170917 * 170924 * 170931 - - -
40 % 170903 * 170911 * 170918 * 170925 * 170932 - - -
50 * 170904 * 170912 * 170919 * 170926 * 170933 * 170940 * 170947 * 170954
80 * 170905 * 170913 * 170920 * 170927 * 170934 * 170941 * 170948 * 170955
100 * 170906 * 170914 * 170921 * 170928 * 170935 * 170942 * 170949 * 170956
125 - - - - * 170936 * 170943 * 170950 * 170957
160 - - - - % 170937 * 170944 % 170951 % 170958
200 - - - - % 170938 % 170945 % 170952 % 170959
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Actionneur avec guidage DFM — Accessoires

FESTO

Caractéristiques de commande - Accessoires

Pour @ de piston Z12mm |®16 mm |®20 mm Z25mm |®32 mm |®40 mm |50 mm 63 mm
Raccordement pneumatique | M5 Gl G4

Pour diam. ext. de tuyau Limiteur de débit unidirectionnel GRLA, version métal, vis a téte fendue

3 mm % 193137 | GRLA-M5-QS-3-D * 193142 | GRLA-1/8-QS-3-D

4 mm % 193138 | GRLA-M5-QS-4-D * 193143 | GRLA-1/8-QS-4-D

6 mm %* 193139 | GRLA-M5-QS-6-D * 193144 | GRLA-1/8-QS-6-D * 193146 |GRLA-1/4-QS-6-D

8 mm % 193145 | GRLA-1/8-QS-8-D % 193147 | GRLA-1/4-QS-8-D

10 mm * 193148 | GRLA-1/4-QS-10-D
Pour diam. ext. de tuyau Limiteur de débit unidirectionnel GRLA, version métal, vis moletée

3 mm % 197576 | GRLA-M5-QS-3-RS-D % 197579 | GRLA-1/8-QS-3-RS-D

4 mm % 197577 | GRLA-M5-QS-4-RS-D % 197580 | GRLA-1/8-QS-4-RS-D

6 mm % 197578 | GRLA-M5-QS-6-RS-D % 197581 | GRLA-1/8-QS-6-RS-D % 534338 | GRLA-1/4-QS-6-RS-D
8mm % 534337 | GRLA-1/8-QS-8-RS-D % 534339 | GRLA-1/4-QS-8-RS-D
10 mm % 534340 |GRLA-1/4-QS-10-RS-D|

Diam. ext. de tuyau Raccord enfichable en LQSML Raccord enfichable en L QSL Raccord enfichable en L QSL

3mm & 153331 | QSML-M5-3

4 mm 153333 | QSML-M5-4 * 186116 |QSL-G1/8-4

6 mm % 153335 | QSML-M5-6 * 186117 |QSL-G1/8-6 * 186118 |QSL-G1/4-6
8 mm * 186119 |QSL-G1/8-8 % 186120 |QSL-G1/4-8
10 mm K 186122 | QSL-G1/4-10
12 mm k 186351 |QSL-G1/4-12

Diam. ext. de tuyau Raccord enfichable QSM Raccord enfichable QS Raccord enfichable QS

3 mm * 153302 QSM-M5-3
4 mm % 153304 | QSM-M5-4 * 186095 |QS-G1/8-4
6 mm % 153306 |QSM-M5-6 * 186096 |QS-G1/8-6 * 186097 |QS-G1/4-6
8 mm * 186098 |QS-G1/8-8 * 186099 |QS-G1/4-8
10 mm * 186101 QS-G1/4-10
12 mm % 186350 |QS-G1/4-12
Cache rainure pour rainure en T, insérable par le haut Kit adaptateur HAPB
Longueur Ne article |Type Pour &| Description Ne article | Type
Pour combinaison avec actionneur linéaire DGPL
12,16 | Pour montage direct 192690 | HAPB-12/16
20, 25 192691 | HAPB-20/25
32,40 192692 | HAPB-32/40

(6] Tuyau plastique PUN-H, diamétre extérieur standard Capteur de proximité SMT-8M, magnéto-résistif, pour rainure en T,

Pour &| Description

Ne article

Connecteur droit, 3 pdles avec cable

Type

16,20 | M8x1, 2,5m

* 541333

NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

M12x1,5m

* 541334
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NEBU-M8G3-K-5-LE3

D.E. | Couleur N° article | Type insérable dans la rainure par le haut, noyé dans le profilé

Polyuréthane, résistant a I'hydrolyse Description N° article | Type

4 mm | Bleu translucide * 8048671| PUN-H-4x0,75-TBL Contact N/O

6 mm % 8048681| PUN-H-6x1-TBL PNP, cable, 2,5 m, 3 fils % 574335 | SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-0E

8 mm % 8048691| PUN-H-8x1,25-TBL PNP, connect. M8x, 3 poles % 574334 | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

10 mm % 8048701| PUN-H-10x1,5-TBL PNP, connect. M12x1, 3 pbles | * 574337 | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12
NPN, cable, 3 fils % 574338 | SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-0E

Cable de connexion NEBU, entrée NPN, connect. M8x1, 3 pdles | * 574339 | SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

Contact N/F

PNP, cable, 7,5 m, 3 fils * 574340 | SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-0OF

Accessoires supplémentaires = www.festo.com/catalogue/dfm

“* Livraison rapide partout dans le monde
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Disponible partout dans le monde :
Gamme standard Festo

Gamme standard Festo : la qualité Festo a un prix attractif couvrant 80% de vos taches d'automa-
tisation. Des actionneurs aux accessoires pour l'automatisation manufacturiére et de process,
vous pouvez réduire la complexité de l'approvisionnement pour la chaine de commande
électrique et pneumatique.

Exemples d'applications

- »
-

Serrage Levage Blocage

Le DFM est parfaitement adapté au Le DFM transporte et souléve des Des charges allant jusqu'a 150 kg
serrage de composants pour un charges, méme de plus de 200 kg, sont arrétées de fagon fiable et
traitement ultérieur fiable. de maniére puissante et dynamique.  sdre, faisant du DFM un vérin de

butée résistant et robuste.

Encore plus de fonctions? Systéme modulaire DFM -...- B

Sivous avez besoin d'amortisseurs pneumatiques réglables (PPV), de variantes d'amortisseurs, de réglage précis des positions finales, d'ATEX ou
d'autres fonctions que le DFM n'offre pas, il est intéressant de consulter le systéme modulaire configurable DFM- ... -B - soit sur Internet, soit sur
catalogue DVD.

- www.festo.com
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