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Gabelkopf SGA => Seite 3
@{/E Gabelkopf SG/CRSG => Seite 3
Gelenkkopf SGS/CRSGS > Seite 3
Flexo-Kupplung FK = Seite 3
Flexo-Kupplung CRFK => Seite 3
[6] Steckverschraubung QS = gs
Drossel-Riickschlagventil GRLA, GRLZ => Seite 3
Ansteuerplatte DADG => Seite 3
[9] Verbindungsleitung NEBC => Seite 3
Steckdose SD => Seite 3
Wegmess-System MLO-POT = Seite 3
Befestigungsbausatz SMBZ-8, CRSMB-8 => Seite 3
Sensorhalter DASP = Seite 3
Niherungsschalter CRSMT-8M => Seite 4
Niherungsschalter SDBT-MS => Seite 4
Naherungsschalter SMT-8M-A = Seite 4

e Robustes Design Vorkonfiguriert ab Lager oder individuell konfiguriert? Der neue,

e Bewdhrte Festo Technologie doppeltwirkende Linearantrieb DFPC kann beides. Er ist speziell auf die
e Standardvarianten Betdtigung von Prozessventilen, wie z.B. Platten-/Stoffschieber,

e Zahlreiche Konfigurationsmaglichkeiten Quetschventile oder gehduselose Armaturen konstruiert.

e Schnittstellen zum Prozessventil nach ISO 5210 und ISO 15552 mit
verlangerten Gewindestangen
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Linearantriebe DFPC

Bestellschliissel — Grundtyp

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
o]} _Ho} - - = N =

001 Typ 010 Kolbenstangengewinde-Verkiirzung
DFPC | Linearantrieb - Ohne

002 Kolben-@ [mm]

.S 1...30 mm

80, 100, 125, 160, 200, 250, 320

011 Kolbenstangengewinde

008 Kolbenstangenverldangerung

003 Hub [mm] - Standard
M16 | M16
50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400
10 ... 1600 M16P | M16x1,5
M20 | M20
004 Funkti
e M20P | M20x1,5
D Doppeltwirkend M24 | M24
005 Kolbenstangengewindeart M24P | M24x2
- AuBengewinde M27 | M27
M27P | M27x2
006 Oberflaichenbehandlung Gehduse
M30 | M30
-~ [Ohne M30P | M30x2
007 Zulassung EU M36 |M36
- Ohne M36P | M36x2
EX4 |112GD

012 Gewindeldnge Stehbolzen am Lagerdeckel

- Ohne

- Ohne

..LB2 | 10... 140 mm

...E 1...500 mm

009 Kolbenstangengewinde-Verldngerung

- Ohne

.l 0...70 mm

E/‘ Konfigurierbares Produkt

Legende: D Muss-Angabe

Kann-Angabe

Dieses Produkt und alle seine Produktoptionen konnen tiber Teile-Nr. Typ Teile-Nr.  Typ

den Konfigurator online bestellt werden: 8110796  DFPC-80-... 8133072  DFPC-200-...

- www.festo.com/catalogue/... 8110785  DFPC-100-... 8141420  DFPC-250-...

Geben Sie die Teile-Nr. oder den Typ ein. 8110797  DFPC-125-... 8141421  DFPC-320-...

8133065 DFPC-160-...
Bestellung — Grundtyp
003 Hub 002 Kolben-@ [mm]
[mm] 80 [ 100 [125 [ 160 [ 200
004 Doppeltwirkend — 005 Kolbenstangengewindeart: AuBengewinde — 011 Kolbenstangengewinde: Standard
D—- D—- [D-- [D-- [D--
50 8110815
65 8110817
80 8110816 8110777
100 8110776 8110773
125 8110775 8110774
150 8110772 8133079
200 8133080
250 8133081
300 8133082 8133104
350 8133105
400 8133106
2 = www.festo.com/catalogue/... Quick Order Sheet — Anderungen vorbehalten — 2021/12
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Bestellung — Zubehor

Prozessautomation » Antriebe » Linearantriebe »

Linearantriebe DFPC

Gabelkopf SGA? Drossel-Riickschlagventil GRLA, GRLZ
Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ Anschluss fiir Schlauch- Teile-Nr. | Typ
[mm] AuRen-@
80, 100 10768 | SGA-M16x1.5 [mm]
125 10769 | SGA-M20x1.5 Abluft-Drossel mit Réndelschraube
160, 200 10771 | SGA-M36X2 G1/8 E | 534337 GRLA-1/8-Q5-8-RS-D
Zuluft-Drossel mit Schlitzschraube
Y ATExCtauglich G1/8 E [ 193159 GRLZ-1/8-QS-8-D
[2] Gabelkopf SG? ®)
Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ @ [8] Ansteuerplatte DADG, NAMUR &)
[mm] Anschluss Teile-Nr. | Typ \/
80, 100 6146 | SG-M16x1.5
125 6147 | SG-M20x1.5 Zur Befestigung eines Ventils nach VDI/VDE 3845 (NAMUR) mittels Hohl-
160, 200 9581 | SG-M36X2 schraube
G1/8 8131546 | DADG-FM-VDE1G18
1 ATEtauglich G1/4 8131548 | DADG-FM-VDE1G14
Gabelkopf CRSG?, korrosionsbestindig ®
Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ @ [9]Verbindungsleitung NEBC W
[mm] Beschreibung Teile-Nr. | Typ /
80, 100 13571 | CRSG-M16x1.5
125 13572 | CRSG-M20x1.5 Zwischen Sensorinterface und 549293 | NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5
160, 200 185361 | CRSG-M27X2 Wegmesssystem
1) ATEX-tauglich Steckdose SD
[3] Gelenkkopf SGS @\I Beschreibung Teile-Nr. | Typ
Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ @
[mm] Fiir Wegmesssystemanschluss 194332 | SD-4-WD-7
80, 100 9263 | SGS-M16x1.5
125 9264 | SGS-M20x1.5 ;Neg"'esss"s‘e"' MLo-poT reiter. |1y
160, 200 10775 | SGS-M36X2 :
[mm]
Gelenkkopf CRSGS, korrosionsbestidndig @\, Schubstangenpotentiometer
Fiir Kolben-g Teile-Nr. | Typ @ 100 192213 | MLO-POT-100-LWG
[mm] 150 192214 | MLO-POT-150-LWG
80, 100 195584 | CRSGS-M16x1.5 225 152645 | MLO-POT-225-LWG
125 195585 | CRSGS-M20x1.5 300 152646 | MLO-POT-300-LWG
160, 200 195586 | CRSGS-M27X2 360 152647 | MLO-POT-360-LWG
450 152648 | MLO-POT-450-LWG
[4] Flexo-Kupplung FK? @ 600 152650 | MLO-POT-600-LWG
Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ 750 152651 | MLO-POT-750-LWG
[mm]
80, 100 6142 | FK-M16x1.5 [12] Befestigungsbausatz SMBZ-8
125 6143 | FK-M20x1.5 Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ
160, 200 10746 | FK-M36X2 [mm]
1) ATEX-tauglich Fiir Ndherungsschalter
80, 100 | 537806 | SMBZ-8-32/100
Flexo-Kupplung CRFK, korrosionsbestandig
Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ [12] Befestigungsbausatz CRSMB-8, korrosionsbestindig
[mm] Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ @
80, 100 2490673 | CRFK-M16x1.5 [mm]
125 2545677 | CRFK-M20x1.5

Fiir Ndherungsschalter

2021/12 - Quick Order Sheet — Anderungen vorbehalten

1) ATEX-tauglich 80, 100, 125 | 525565 | CRSMB-8-32/100
Drossel-Riickschlagventil GRLA, GRLZ Sensorhalter DASP 5
Anschluss fur Schlauch- Teile-Nr. | Typ Fiir Kolben-@ Teile-Nr. | Typ \.\%
AuBen-@ [mm] '
[mm] Fiir Néherungsschalter
Abluft-Drossel mit Schlitzschraube 125 8127664 | DASP-F10-125-A
G1/8 4 193143 | GRLA-1/8-QS-4-D 160 8144200 | DASP-F10-160-A
6 Sl IGREASE[5;05;6,0 200 1553813 | DASP-M4-160-A
8 193145 | GRLA-1/8-QS-8-D
/80 250, 320 1456781 | DASP-M4-250-A

= www.festo.com/catalogue/...
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Bestellung — Zubehor

Néherungsschalter CRSMT-8M, fiir T-Nut, korrosionsbestandig 5
Messprinzip Schaltausgang Elektrischer Anschluss Kabelldnge Teile-Nr. Typ P
Kabel | Kabel mit Stecker [m]
Schlieier
Magnetoresistiv | PNP 3-adiig |- E | 574380 | CRSMT-8M-PS-24V-K-5.0-OF
Nadherungsschalter SDBT-MS, fiir T-Nut, NAMUR e
Messprinzip Schaltausgang Elektrischer Anschluss Kabelldange Teile-Nr. Typ 2
Kabel Kabel mit Stecker [m]
SchlieBBer
Magnetoresistiv NAMUR 2-adrig - 5 579071 | SDBT-MS-20NL-ZN-E-5-LE-EX6
2-adrig - 10 579072 | SDBT-MS-20NL-ZN-E-10-LE-EX6
Niherungsschalter SMT-8M-A, fiir T-Nut -
Messprinzip Schaltausgang Elektrischer Anschluss Kabelldange Teile-Nr. Typ &
Kabel Kabel mit Stecker, drehbares [m]
Gewinde
SchlieRer
Magnetoresistiv PNP - 3-polig, M8x1 0,3 574334 | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
3-adrig - 574336 | SMT-8M-A-PS-24V-E-5.0-OE

Der neue Antriebsstandard fiir die Prozessindustrie

Weiteres Zubeh6r = www.festo.com/catalogue/dfpc

Der DFPC ist fiir die Uberwiegende Mehrzahl der Anforderungen in der Prozessindustrie geeignet. Dieser preisgiinstige Antrieb ist als Standard-
variante oder als individuell konfigurierbare Version innerhalb kiirzester Zeit lieferbar und kann fiir ein groes Aufgabenspektrum in der Prozess-
industrie eingesetzt werden.

Weitere Informationen = www.festo.c

om/process
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