
圆形气缸 DSNU-S-..., DSNU-...

全面的适用性:  DSNU 用作 ISO 
标准基本型气缸

丰富的配备的附件，例如端盖上

的摆动轴承。完美用于相应的应

用场合。模块化系统，派生型数

量众多，应用广泛。

空间紧凑: DSNU-S 
DSNU­S 相对于我们的标准气

缸，是缸径更小、长度更短的派

生型，进一步节省空间。

简化调试 
得益于 PPS 缓冲，始终完美缓

冲，无需调节。简单、快速、

节省空间、防误操作。接近开关

 SDBT­MSX 最为突出的特点就是

其极为简单的自动示教，甚至

在非常有限的空间内也一样。

使用寿命长

精选材料和精密的制造让 DSNU 

派生型十分坚固耐用。通过在

两种派生型使用相同的部件，

价格保持竞争力。

非常适用于小空间！
ISO 标准气缸 DSNU 或更小更细的 DSNU-S？圆形气缸 DSNU 是兼具

性能和紧凑尺寸的不二选择。其通用性派生型让其非常适用于需要

低摩擦、耐受化学和耐腐蚀的场合。
• 节省空间，利于紧凑的机

器设计

• 易于安装在有限的空间内

• 通过 PPS 自调节缓冲节省

装配时间

• 比以前更细更小: DSNU­S
• 十分耐用，材料磨损小 
• 通过 Festo 产品密钥便于

查找和复购

亮点

节省空间

利器！

www.festo.com



圆形气缸 DSNU-S-..., DSNU-...

特性一览

更细更短，节省更多空间 – DSNU-S-...

狭长的安装螺纹，用

于直接安装

塑料轴承，减少磨

损

标准化接口 (ISO 6432)，用

于直接或耳轴安装低磨损 PUR 密封件和耐腐蚀不锈

钢活塞杆，使用寿命长

扳手咬合面，更

易于装配

重载烧结青铜轴承能承受长行程或摆动应

用产生的横向负载，使用寿命长

Festo 和新产品范围涵盖

了您自动化应用场景的  
80% 

全球: 始终有现货

一流: Festo 质量水准，价格有竞争力

简单: 在线点击几下就能下单

快速: 通常能从工厂快速发货

DSNU-S-...

规格 8 12 16 ...-P 16 ...-PPS 20 25

BF 8 8 8 13 13

ZJ+ 58 60 60 70 76 81

KV 11 14 14 24 24

BE M8 M10 M10 M20 M20

空间优化 DSNU-S 
长度缩短 3.5 cm 
缸径缩小 40% 

可提供派生型

• 缸径 Ø 8 … 25 mm
• 最大行程 200 mm
• P/PPS 缓冲

• 标准行程和指定行程 

安装螺纹

• Ø 8 … 16 在轴承盖上

• Ø 20/25 端盖上也有

通用型 DSNU-... (ISO) 
更多安装选项

• 摆动关节轴承

更多派生型

• 缸径 Ø 32 … 63 mm
• 行程 > 200 mm
• PPV

• 特殊派生型 (S2, S6 等)

调试简单

采用新接近开关 SDBT-MSX，

采用自动示教，即使安装点

进出不便，也没有关系。 

更短、更细，节省

空间
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