
不锈钢圆形气缸 CRDSNU

易于安装

得益于自调节气动终端位置缓

冲 PPS，该气缸可直接投入使

用。无需任何易于积灰的调节螺

丝，所以可防误操作。

耐用和耐腐蚀

不锈钢圆形气缸可耐腐蚀，甚至

可耐受腐蚀性清洗剂。

适用于各种应用场合的密封件
派生型

例如，CRDSNU 模块化系统中

的干式密封件，即使在因高强

度清洗而造成活塞杆润滑脂被

冲洗掉的情况下，仍能继续工

作。 

易清洗

该气缸的一个主要特点就是其

易清洗结构。例如，这为你提

供了用光滑、无螺纹端盖的派

生型，用于摆动安装。

工作可靠
现在配备了令人兴奋的创新技术，确保优异的工厂和系统利用率， 
CRDSNU 特别增加了非常耐用的干式密封件以及自调缓冲 PPS。这始

终确保正确的缓冲，无需再调节上浪费时间。• 易于安装: 
无需调节缓冲

• 采用高抗性材料，坚固耐用 
•  易清洗结构，高效安全清洗 

•  采用 NSF-H1 润滑脂

亮点
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结构坚固，

自调缓冲



不锈钢圆形气缸 CRDSNU

优势一览

技术参数

主要特性 数值

缸径 ø [mm] 12 … 63

工作行程 [mm] 1 … 500

缓冲形式 弹性缓冲垫 (P)
可调气动缓冲 (PPV) 
自调气动缓冲 (PPS)

密封件派生型 • 标准:
 PUR 耐介质密封件，对水和清洗剂有高抗性

• 可选:
− 更高的耐化性 (A1)，带 FKM 密封件

− 硬密封件 (A2)

− 干式密封件 (A3)，材料为 PE-UHMW

派生型 • 双端活塞杆 (S2)
• 耐高温密封件 +120 °C (S6)
• 耐低温密封件 -40 °C (TT)
• 加长外螺纹活塞杆 (K2)
• 内螺纹活塞杆 (K3)
• 特殊螺纹活塞杆 (K5)
• 前端加长活塞杆 (K8)

完美用于有严格清洗要求的场合以及工况恶劣的场合

• 耐腐蚀不锈钢结构 
• 易清洗结构，节省清洗时间，彻底清洗

• NSF-H1 润滑脂

• 密封件派生型，用于不同的场合，例如用于干式工作 
• 自调节终端位置缓冲系统  PPS
• 精选型号有现货 (CRDSNU-B)
• 有不锈钢结构的匹配附件
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